Imprimante d’étiquettes rapide et connectivité Wi-Fi®

e Wi-Fi® intégré pour I'impression d’étiquettes depuis Mac®, PC, smartphones et tablettes.

e Ajout d’une LabelWriter Wireless a un réseau pour partager I'impression
d’étiquettes avec tout le monde

e Technologie d’impression thermique directe éliminant le besoin d'encre
ou de toner colteux d’une imprimante de bureau

e Logiciel gratuit DYMO Label pour créer et imprimer rapidement des
étiquettes sur Mac® ou PC ou pour utiliser des plugins Microsoft® Office
pour imprimer directement depuis Word, Excel® ou Outlook®

e Application mobile gratuite DYMO Connect pour créer et imprimer
des étiquettes via Wi-Fi® depuis des Mac®, PC, smartphones et tablettes

* Logiciel DYMO Label compatible Windows® 7 ou version ultérieure Mac OS® 10.11 ou version ultérieure

e Appli DYMO Connect compatible Android™ 5.0 ou version ultérieure iOS® 9.0 ou version ultérieure
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Contenu de la boite

e Imprimante d’étiquettes
LabelWriter™ Wireless

¢ (1) Rouleau d’étiquettes
d’adresse de démarrage

e Adaptateur secteur

e Cable d'alimentation

e Cable USB

e Guide de démarrage rapide

Dimensions de I'unité (L x | x H)

Poids (hors étiquettes/bobine)
Compatible PG/Mac®

Compatibilité mobile

Largeur d’étiquette maximale
Plate-forme ruban

Résolution

Technologie d'impression
Vitesse d'impression
Codes-barres

Source d'alimentation

Travail en réseau

Interface

Pays d'origine

204 mm x 127 mm x 124 mm
6339

Oui — Windows 7/Mac 0S 10.10 ou
version ultérieure

Oui — Android™ 5.0/i0S® 9.0 ou
version ultérieure

62 mm

LW

600 x 300 ppp

Impression thermique directe
71 étiquettes/minute*

Oui

Cable d'adaptateur secteur
Oui — Wi-Fi® 802.11b/g/n
USB, Wi-Fi®

Chine

* étiquette d'adresse de 4 lignes

1980561 LabelWriter Wireless WEU FR/NL/DE Unité 254 174
Carton 533 216
Palette 1200 1224
2000931 BK LabelWriter Wireless WEU FR/NL/DE Unité 254 174
Carton 533 216
Palette 1200 1224
2025674 Adaptateur secteur sans fil Unité 134 244
2025676 Cable d'alimentation Unité 134 244
1997364  Cable micro USB Unité 134 244
2025672 Bobine Unité 134 244
60622 Cartes de nettoyage LabelWriter (pack de 10) ~ Unité 90,2 127

184

394

800

184

394

800

61

61

3501170009321

13501170009328

S0

3501179805627

13501179805624

SO

3026980256746

3026980256753

00001179003502

3026980256722
97043606221
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LabelWriter™ Wireless | Etiquettes compatibles

Imprimez a |'unité ou par centaines - en évitant le gaspillage et les complications dues aux feuilles d'étiquettes
* Etiquettes standard LW

Etiquetez sans soucis, quelles que soient vos exigences d’envoi, d’expédition et d’organisation
e Etiquettes résistantes LW

Etiquettes en polypropyléne, hautement adhésives, résistantes & la déchirure, & I’abrasion, aux détergents courants et a
une large plage de températures - idéales pour le magasinage, I'entreposage et la signalisation.

Etiquette d'adresse standard 1983173 28 x 89 130 1 Permanent Papier
Etiquettes d'adresse standard 1982991 28 x 89 260 2 Permanent Papier
Etiquettes d'adresse standard S0722370 28 x 89 130 2 Permanent Papier
§ Etiquettes d'adresse standard 80722360 28x 89 130 24 Permanent Papier
g Etiquettes de couleurs assorties S0722380 28 x 89 130 2 Permanent Papier
§ Etiquette d'adresse grand format 1983172 36 x 89 260 1 Permanent Papier
§ Etiquettes d'adresse grand format S0722400 36 x 89 260 2 Permanent Papier
Etiquettes d'adresse grand format S0722390 36 x 89 260 24 Permanent Papier
Etiquettes d'adresse grand format S0722410 36 x 89 260 1 Permanent Plastique transparent

Etiquettes d'adresse retour grand format S0722520 25x 54 500 1 Permanent Papier
:-g g Etiquettes d'expédition / de badge nominatif S0722430 54 x 101 220 1 Permanent Papier
=5 Etiquettes d'expédition / de badge nominatif S0722420 54 x 101 220 12 Permanent Papier
Etiquettes multi-usages S0722530 13x25 1000 1 Décollable Papier
:% Etiquettes carrées multi-usages 50929120 25x 25 750 1 Décollable Papier
_ﬁ Etiquettes multi-usages S0722550 19 x 51 500 1 Décollable Papier
E’ Etiquettes multi-usages $0722540 57 x 32 1000 1 Décollable Papier
Etiquettes multi-usages grand format S0722440 54 x 70 320 1 Permanent Papier
Etiquettes pour dossiers suspendus $0722460 12 x 50 220 1 Permanent Papier
é Etiquettes pour classeurs petit format S0722470 38 x 190 110 1 Permanent Papier
-f:;a_ Etiquettes pour classeurs grand format S0722480 59 x 190 110 1 Permanent Papier
g Etiquettes pour badges nominatifs petit format S0722560 41x89 300 1 Décollable Papier
§ Cartes de rendez-vous / badges nominatifs $0929100 51x 89 300 1 Non adhésives Papier
.% Badges nominatifs grand format $0929110 62 x 106 250 1 Non adhésives Papier
Etiquettes pour CD $0719250 57 de diametre 160 1 Permanent Papier

Etiquettes résistantes LW 1976200 25x 89 100 1 Permanent Plastique

Etiquettes résistantes LW 1976411 25 x 54 160 1 Permanent Plastique

Etiquettes résistantes LW 1976414 59 x 102 50 1 Permanent Plastique

0 Etiquettes résistantes LW 1933085 19x 64 450 2 Permanent Plastique

g Etiquettes résistantes LW 1933083 25x 25 850 2 Permanent Plastique

% Etiquettes résistantes LW 1933081 25x 89 350 2 Permanent Plastique

e« Etiquettes résistantes LW 1933084 57 x 32 800 1 Permanent Plastique

Etiquettes résistantes LW 1933088 59 x 102 300 1 Permanent Plastique

Etiquettes résistantes LW 1933087 59 x 190 170 1 Permanent Plastique

Etiquettes résistantes LW 1933086 104 x 159 200 1 Permanent Plastique

Caractéristiques des étiquettes résistantes LW
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Solvants

Ces données sont fournies a titre d'information générale ; les normes
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Huile Surfaces

rugueuses

Températures de
-18°C a 50°C

et certifications de conformité mentionnées reposent sur les normes en vigueur et sont susceptibles d’étre modifiées.
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