Anschluss- und Geratekabel Eﬂg

MERKMALE

PVC- Staubli Rot, 0,25

Ummantelungsmater

ial zur Isolierung mmmmmmmmmmm
Geratedraht, 100 m

Verschiedene
Farben zur Auswahl,
einschliellich Rot,
Blau und Griin

Die GrofRen reichen
von 0,5 mm2 CSA/27
AWG bis zu 2,5
mmmm2 CSA/20
AWG

Vielzahl von Leitern,
einschlielllich
BS6004, Klasse 5

und einfach gegliht

Lieferung auf einer -
100-m-Rolle

J

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Anschluss- und Geratekabel E‘Elﬂg

Produktbeschreibung

Eine Serie von Anschlussdrahten von RS PRO. Geeignet flr elektrische Leistung, Beleuchtung und
interne Verdrahtungsanwendungen. Alle Standardgeréatekabel in dieser Serie sind 100 m lang und
mit einer Vielzahl von Mantelfarben zur Auswabhl fur verschiedene Anwendungen geeignet.
Aufgrund des robusten und sorgfaltig gefertigten Kupferleiters sind alle Modelle auf3erst zuverlassig
und von ausgezeichneter Qualitét.

Allgemeine

Typ Geratedraht
Leitermaterial Kupferfett
Mantelfarbe Rot
Isoliermaterial PVC
Abschirmungstyp Ungeschirmt
Anzahl der Litzen 66

Elektrische Spezifikationen
American Wire Gauge 23AWG
Aderlitzen 66/0.07 mm
Nennspannung 500V
Nennstrom 6 A
Prufspannung 2200V ac
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Mechanische

Querschnittsflache 0.25mm~*2
AulRendurchmesser 1,7mm
Lange 100m
Dicke der Isolierwand 0,5mm
Leiterdurchmesser (mm) 0,65mm
Gewicht 4,8kg/km
Grof3e der Litzen 0,07mm

Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur -10°C
Maximale Betriebstemperatur 70 °C
Grolier Betriebstemperaturbereich -10 °C bis 70 °C.

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung BS6004, Klasse 5
Normen erfillt RoHS-kompatibel

RS Stock number: 285-7779
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Stosck Nominal Strand ‘Weight Conductor Thickness Outer Rated Test Rated Colour
Mo. Cross Design [nx of Cable Diameter Insulation diameter Voltage woltage Current
Section @ mm) (kgflom) [mm]) ‘wall [mm) {mim) ) W ac) {a)
(mma)
2857662 0.10 26 x 0.07 18 0.40 030 1.0 150 2000 2 Black
2B5T6TE 0.10 26x 0.07 18 0.40 030 1.0 150 2000 2 Red
2857713 0.15 39 x 0.07 i5 0.50 0.50 1.5 500 2200 L] Black
2857779 0.2s 66 x 0.07 48 065 0.50 1.7 500 2200 B Red
2857791 0.25 66 x 0.07 48 0.65 0.50 1.7 500 2200 B Blue
2B5T7BOB 0.25 66 x 0.07 48 065 0.50 1.7 500 2200 b Yelow
2B5TESE 0.50 129%0.07 83 0.90 0.60 1 500 2200 10 Blue
2B5TE36 0.50 129x0.07 83 0.90 0.60 21 500 2200 10 Red
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