SIEMENS

Datenblatt

3RK2400-0GQ20-0AA3

Allgemeine technische Daten

Ausfiihrung des Produkts
Typ

Ausfiihrung des Slave-Typs
E/A-Konfiguration
ID/ID2-Code

Anzahl E/A-Buchsen

Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses der Ein-
und Ausginge

AS-Interface Gesamtstromaufnahme max.
Summenstrom fiir alle Ein- und Ausgédnge
Betriebsspannung gemaR AS-Interface-Spezifikation
Erdungsanschluss

Adressierung

AS-Interface AnschluB Verpolschutz
Lieferhinweis

Hinweis 2

Sensorversorgung

AS-i Kompaktmodul K45 digital A/B-Slave 4 x (1DI/1DQ), IP67 4 x 1
Eingang/1 Ausgang 4 x M12-Buchse Gesamtstrom fir alle Ein- und
Ausgange maximal 200 mA Versorgung E/A tber U_ASI Montageplatte
3RK1901-2EA00 oder 3RK1901-2DA00 ist separat zu bestellen

Digitale E/A-Module fiir den Einsatz im Feld IP 67 - K45
4 x (1 Ein-/ 1Ausgang)

A/B-Slave (Spec. 3.0)

7

A7

4

M12-Schraubanschluss

270 mA
200 mA
26,5..316V

Uber PIN5 der M12-Buchsen. Abgang tiber Flachsteckhiilse (2,8 x 0,8
mm Form A)

Frontadressierbuchse
eingebaut
Lieferung der Module erfolgt ohne Montageplatte

Strombelastbarkeit pro Modul fiir alle Eingange und alle Ausgange
betragt max. 200 mA

Art der Spannungsversorgung fiir Sensorversorgung

Eingangsspannung

Eigenschaft der Sensorversorgung kurzschluss- und

liberlastfest
Strombelastbarkeit der Sensorversorgung fiir alle
Eingédnge

e bei Umgebungstemperatur 40 °C

Uber AS-Interface
20...30V
Ja

200 mA

Anzahl der Digitaleingéange
Art der Anschlusstechnik
Eingangsbeschaltung
Spannungsart der Eingangsspannungen
Eingédnge Schaltpegel-High min
Eingangsstrom am Digitaleingang

e bei Signal <1> minimal

e bei Signal <0> maximal
Eingdnge Sensorversorgung liber AS-Interface
Eingdnge Buchsenbelegung

4

2- und 3-Leiter-Technik
Transistor PNP

DC

10V

6 mA
1,5 mA
kurzschluss- und Uberlastfest

e PIN 1 Sensorversorgung L+

e PIN 2 Ausgang

e PIN 3 Sensorversorgung L-

e PIN 4 Dateneingang
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e PIN5
Ausfiihrung der Steckerbelegung der Eingange

Erdungsanschluss
Y-Belegung

Ausginge

4

Anzahl der Digitalausgénge

Spannungsart der Ausgangsspannungen
Ausgédnge Spannungsversorgung, extern DC 24 V

Strombelastbarkeit des Halbleiterausgangs bei DC-13
bei 24 V

Ausgange Summenstrom

® max.
Ausfiihrung des Schaltausgangs
Ausfiihrung der Steckerbelegung der Ausgange
Ausgénge Buchsenbelegung
Eigenschaft des Ausgangs kurzschlussfest
Ausgange

e Kurzschlussschutz

e Induktionsschutz

e \Watchdog

DC
nicht erforderlich
0,2A

02A

Transistor (PNP)

Y-Belegung

3 ="-", 2 = Ausgang, 5 = Erdungsanschluss
Ja

eingebaut
eingebaut
eingebaut

Anzeige
Statusanzeige
e Anzeige E/A
e Anzeige Uhilf
e Anzeige AS-Interface/Diagnose

LED gelb
nicht erforderlich
Dual-LED griin/rot

Belegung der Datenbits

Belegung der Datenbits

e Buchse 1 PIN 4 = IN1 (D0), PIN 2 = OUT1 (DO)
e Buchse 2 PIN 4 = IN2 (D1), PIN 2 = OUT2 (D1)
e Buchse 3 PIN 4 = IN3 (D2), PIN 2 = OUT3 (D2)
e Buchse 4 PIN 4 = IN4 (D3), PIN 2 = OUT4 (D3)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
e wahrend Betrieb -25...+85°C
e wahrend Lagerung -40 ... +85 °C
Schutzart IP IP67
Mechanische Daten
Breite 45 mm
Hohe 80 mm
Tiefe 30 mm
Befestigungsart Hutschienen-/Wandmontage uber Montageplatte fiir Kompaktmodul K45
Schockfestigkeit 15g /11 ms
Approbationen/ Zertifikate
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RK2400-0GQ20-0AA3/Certificate?ct=439&ci=460&cao=549
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RK2400-0GQ20-0AA3/Certificate?ct=439&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RK2400-0GQ20-0AA3/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RK2400-0GQ20-0AA3/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RK2400-0GQ20-0AA3/Certificate?ct=440&ci=4242&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RK2400-0GQ20-0AA3/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RK2400-0GQ20-0AA3/Certificate?ct=446&ci=455&cao=543
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RK2400-0GQ20-0AA3/Certificate?ct=446&ci=480&cao=566
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RK2400-0GQ20-0AA3/Certificate?ct=446&ci=489&cao=574
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RK2400-0GQ20-0AA3/Certificate?ct=446&ci=491&cao=577
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RK2400-0GQ20-0AA3/Certificate?ct=446&ci=4644&cao=4645
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RK2400-0GQ20-0AA3/Certificate?ct=447&ci=450&cao=539

Bestatigungen Sonstige

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschiiren,...)

https://www.siemens.de/ic10

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mifb=3RK2400-0GQ20-0AA3

CAx Onllne-Generator

Serwce&Support (Handbucher Betrlebsanleltungen Zertlflkate Kennlinien, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK2400-0GQ20-0AA3

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-MaRzeichnungen, 3D-Modelle, Gerateschaltplane, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK2400-0GQ20-0AA3&lang=de
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RK2400-0GQ20-0AA3/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RK2400-0GQ20-0AA3/Certificate?ct=447&ci=502&cao=591
https://www.siemens.de/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RK2400-0GQ20-0AA3
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RK2400-0GQ20-0AA3
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK2400-0GQ20-0AA3
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK2400-0GQ20-0AA3&lang=de
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_NSA0_XX_90251
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/pv/3RK24000GQ200AA3

