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Folie til termoskrivere for 
•	  Krympeslange og TIPTAGs merkeskilt

Termotransfertrykk bygger på å varme opp visse punkter i  
skrivehodet, dermed overføres trykksverten meget presist fra folien 
til merkematerialet. 

TYPE Anbefalt materiale Farge
Bredde

(W)
Lengde

(L) El.nr. Art.nr.

TTRC+ 30MM TIPTAG/TIPTAG PU/TULT/TCGT/TLFX Sort (BK) 30,0 300,0 m - 556-00114

TTRC+ 60MM TIPTAG/TIPTAG PU/TULT/TCGT/TLFX Sort (BK) 60,0 300,0 m 18 090 83 556-00115

TTRC+ 100MM TIPTAG/TIPTAG PU/TULT/TCGT/TLFX Sort (BK) 100,0 300,0 m 18 090 82 556-00103

TTDTHOUT 40MM TIPTAG/TULT/TCGT/TLFX/TULT DS/ TLFX DS Sort (BK) 40,0 300,0 m - 556-00139

TTDTHOUT 60MM TIPTAG/TULT/TCGT/TLFX/TULT DS/ TLFX DS Sort (BK) 60,0 300,0 m - 556-00140

TTDTHOUT 100MM TIPTAG/TULT/TCGT/TLFX/TULT DS/ TLFX DS Sort (BK) 100,0 300,0 m - 556-00141

TTRW 30MM TULT/TCGT Hvit (WH) 30,0 300,0 m 18 091 95 556-00125

TTRW 60MM TULT/TCGT Hvit (WH) 60,0 300,0 m - 556-00137

TTRW 100MM TULT/TCGT Hvit (WH) 100,0 300,0 m - 556-00133

TT822OUT8 110MM TULT/TCGT Sølvgrå (SRGY) 110,0 300,0 m - 556-00161

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse. 

Folie for utskrift på krympeslange og TIPTAGs.

ID: Indre standarddia.  
på rullkjerne er 25,4 mm.

•  Termotransferfolie for utskrift på merkemateriale
• For å oppnå optimalt utskriftsresultat er valg av skrivefolie  

avgjørende
• De utvalgte foliene er utviklet for å oppnå optimal lesbarhet og 

holdbarhet.

Egenskaper og fordeler




