
Onduleurs Keor multiplug
p. 70

Rallonges multiprises
avec cordon (suite)

Réf. Rallonges multiprises standard

Permettent de brancher plusieurs appareils équipés
de fiche avec ou sans terre : électroménager classe
ou classe II, lampes, ordinateur, TV, chaîne hi-fi,...
Ultra-plates, elles peuvent être glissées sous
un meuble
Possibilité d'accroche sur accessoire packaging
pour fixation sur mur, meuble, plan de travail,...
Equipées d'une prise à 90° pour brancher un transfo
sans condamner une autre prise
16 A, puissance maxi 3500 W en 230 V

Cordon 1,5 m
Cordon 3G 1 mm2

3 x 2P+T 
0 500 51  Blanc/Gris
0 500 30  Blanc/Bleu
0 500 31  Blanc/Orange
0 500 32  Blanc/Vert
0 500 33  Noir

4 x 2P+T 
0 500 55  Blanc/Gris
0 502 04  Blanc/Bleu
0 502 05  Blanc/Orange
0 502 06  Blanc/Vert
0 502 07  Noir

5 x 2P+T 
0 500 58  Blanc/Gris
0 502 58  Noir

6 x 2P+T 
0 500 61  Blanc/Gris
0 502 61  Noir

Livrées sous blister avec Gencod

Réf. Rallonges multiprises standard (suite)

Cordon 3 m
Cordon 3G 1,5 mm2

3 x 2P+T 
0 500 52  Blanc/Gris
0 500 35  Noir

4 x 2P+T 
0 500 56  Blanc/Gris
0 502 08  Noir

5 x 2P+T 
0 500 59  Blanc/Gris
0 502 59  Noir

6 x 2P+T 
0 500 62  Blanc/Gris
0 502 62  Noir

0 502 04

0 502 06

Accessoire packaging détachable permettant une fixation 
sur meuble, mur, etc.
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