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Einstell—Schliissel / key

fiir Sekunddr—Spannung/

for secondary voltage

Technische Daten/
technical data

Fingangsspannung/

input voltage
Eingangs—Schutz/

primary electrical protection
Leistungsaufnahme im Leerlauf/
stand—by power consumption
Nenn—Leistungsaufnahme/
nominal power consumption
Ausgangsspannung im Leerlauf/
no load output voltage
Ausgangsspannung/

output voltage
Brummspannung/

ripple voltage
Nenn—Ausgangsstrom/
nominal output current
Ausgangs—Schutz/

secondary electrical protection
Spannungsfestigkeit

e\pectric gtrengt% /
Schutzklasse /

protection class
Betﬁebstempemtur{

operating temperature
Lagertemperatur/

storage temperature

LED rot/ red

Steckerset und EinstellschlUssel in PE-Beutel verpackt/
plug—set and key packed in PE-bag

g
nlln

L

U u U U U

A B D

. Steckernetzgerdt/
plug—in power supply

: 230VAC £10% / 50Hz
transformer

. Temperatursicherung 125°C/2A/
thermal fuse 125°C/2A
. ca./ approx. 3W

: ca./ approx. 12W

: max. 17VDC

o 3V—-4.5V-6Y-7.5V-9V-12VDC +10%
unregulated smoothed

Y

. 500mA

© 4 KV Eingang/Ausgang
primary/secondary
ol
0°C..+25C

. =25C..+70°C

U

U

Typenschild/ rating plate

M/ scale 2:1

84

46

C€

@ AC - DC ADAPTOR

ANMANN' For Industrial Use Only

PRI: 230V~ 50Hz 12W
SEC: 3-4.5-6-7.5-9-12V =
500mA 6VA (max.)

AC - DC ADAPTOR

ANEMANN For Industrial Use Only

PRI: 230V~ 50Hz 12W

SEC: 3-4.5-6-7.5-9-12V=
500mA 6VA (max.)

O

A 6V
2 "

Bindstreifen/

Umpolkupplung/

reverse polarity coupling

Flachleitung schwarz mit weiBem Streifen Ldnge 1,8m +10cm/
flatcable black with white stripe length 1.8m £10cm

AL 0L
S HEHE

U U U

J

Nettogewicht
net wqeight /

Gehduse/
cose

Gehdusematerial /
case material
Schutzart/

case protection
Tyfenschi\d Vorderseite /
ratingplate front
Tyfemschi\d Riickseite/
ratingplate back
Anleitungen/
instructions
Approbationen/
approvals

Normen/

standards
Betriebsanzeige/
operating indicator

U

H

: 400g

. Steckergehduse, schwarz Typ 23/
: ABS plastic

2 1P 20

. schwarzer Aufkleber mit weiBer Bedruckung/

: EN61558—1, EN61558-2-6
: LED rot leuchtet bei Netzkontakt/

U U U U

| S

5 B

J

Hohlstecker/ Hohlstecker/ Hohlstecker/ Hohlstecker/
hollow plug hollow plug hollow plug hollow plug
2.1x5x12mm 2.5x5.5x12mm 2.35x0.75x10mm 1.75x4.75x10mm

plug=in housing, black type 23

.

Klinkenstecker/
jack plug
3.9%x15mm

5.

Klinkenstecker/
jack plug
2.9x12mm

s,

Hohlstecker/
hollow plug

1.35x3.5x10mm

:

black label with white printing hollow plug

. CE

Hohlstecker/
1.7x4x10mm

Verwendungsbereich/Applicaton range

fir Anfrage/for inquiry AN28705

Zul. Abweichung/
Allowable deviation

Oberflache/
Surface

Mafstab/Scale 11 ‘Gewwthf/Wewghf

Werkstoff/Work material, Modell-Nr
XXX

Datum/Date|Name
02.03. JE

LED red lights if mains is connected 2006

Zeichnungsname/Drawing name
Bearbeifef
rawn by

3V=12VDC / max. 500mA

Steckernetzgerdt/ plug=in power supply

Vi technical data corrected [04.04.16 | SK

V1 nameplate changed 21.12.10 | JE ii\rt‘igfﬂﬂuq;rﬂnuerrh/mpearr/miweqrnumher Blatt/

VO | key added 07.09.06 | CG 8154015 Sheef

Vo |- 02.03.06 | JE 1
Version| Anderung/Change Datum/Date Name |Ursprung/Qrigin Proj. OEM-0091-06-AEUK Ersatz fur/Replaced by ‘Ersafz durch/Replacement through




