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Manometro differenziale RS 

PRO DPI con 1 porta/e di 
pressione, misurazione 

della pressione massima 
1bar RS Pro 
Codice RS: 146-7719  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

 

• Test di tenuta, tara, 
max/min e filtro 

• Supporto da scrivania 
e gancio integrati 

• Design portatile 
robusto e leggero 

• Precisione 0,1% su 
scala completa (FS) 

CARATTERISTICH
E 
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Manometro differenziale serie DPI RS Pro. Questo dispositivo di alta qualità RS Pro misura la 
pressione differenziale con un'elevata precisione fino a 1 bar o 15 psi. Questo manometro compatto 
e robusto è dotato di un'ampia varietà di opzioni di unità di misurazione, il che significa che si tratta 
di un ottimo dispositivo che può essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni di misurazione 
della pressione, offrendo al contempo letture affidabili e precise. Oltre ad essere in grado di 
misurare la pressione differenziale, questo manometro può essere utilizzato anche come strumento 
di calibrazione a basso costo per indicatori e indicatori se utilizzato con una pompa pneumatica o 
idraulica, il che lo rende un'apparecchiatura incredibilmente versatile per un ottimo prezzo. La serie 
DPI di manometri RS Pro è stata progettata per l'uso con una sola mano e offre le caratteristiche 
essenziali necessarie per la manutenzione ordinaria e le applicazioni di risoluzione dei problemi del 
sistema. 
 

 

 

 

Tipo di porta di pressione Differenziale  
Numero di porte di pressione 1 
Gamma di pressione: da 0bar a 1bar 

Unità selezionabili HPa / mbar / Pa / mmH2O / mmHg / inH2O / inHg / psi / 
ftH2O / bar / MHG / kPa / MPa / kgf/cm2   

Indicatore di fuori gamma Sì  
Correzione pressione zero Sì  
Sovrapressione massima 1bar 

Allarme Allarme alta pressione regolabile con Visual e. 
segnale acustico 

Massima precisione ±0.1%  
Tipo di visualizzazione LCD:  
Test delle perdite Sì 
- Indicatore di batteria scarica Sì  
Registrazioni minimo/massimo Sì  
• A sicurezza intrinseca No 
Calibrazione disponibile Sì 

Applicazioni 
Sistemi HVAC, misurazione della portata dei fluidi, 
monitoraggio della pressione dei gas in sistemi di 
tubazioni e sistemi compressori. 

 

 

 

Tipo di batteria Alcaline 
Tempo di spegnimento automatico Sì  
- Indicatore di batteria scarica Sì  

 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche elettriche 

Specifiche generali 
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Dimensioni 90mm x 36mm x 190mm 
Lunghezza 90mm 
Larghezza 36mm 
Altezza 190mm 
Peso <500g 

 

 

 

Umidità relativa da 0 a 95% 
Temperatura di esercizio minima -10°C 
Temperatura di esercizio massima 50 °C. 

 

 

 

Protezione IP IP54 
 

 

 

Conformità/certificazioni EN61326-1 / marchio CE 
 

 

 
 

 

Specifiche meccaniche 

Categoria di protezione 

Omologazioni 

Specifiche dell'ambiente operativo 
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