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Wärmeleitpaste, 3,4 W/m·K 

RS Best.-Nr. 909-2092            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Niedriger 
Wärmewiderstand 

 

• Natürlich klebrig 

 

• Langfristige 
Zuverlässigkeit 

 

• Gute 
Wärmeleitfähigkeit 

 

• Verbesserte 
Leistung 

 

• Kann gewickelt, 
ausgegeben, auf 
dem Bildschirm 
gedruckt und 
manuell aufgetragen 
werden 

 

• Compound trocknet 
bei Anwendung 

 

MERKMALE 
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Phasenwechselmaterialien von RS Pro sind ideal für Wärmemanagementanwendungen. Erhältlich 
in dieser Serie sind Phasenwechselschnittstellenmaterialien in Platten, Widerstandspads und als 
entsorgbare Paste. 
Phasenwechselmaterialien funktionieren, da sie ihren Zustand mit Temperaturänderungen zwischen 
Wärmequelle und Kühlkörper ändern. 
 
 
90 9-2033 - 16 x 16,5 mm  
909-2042 - 14,3 x 21 mm  
909-2045 - 27 x 28 mm  
909-2049 - 49 x 21 mm  
909-2051 - 65 x 47,5 mm  
909-2055 - 98 x 47,5 mm  
909-2064 - 90 x 72,5 mm  
909-2061 - 128 x 72,5 mm  
909-2070 - 2,5 W/m·K, 150 x 150 mm, 0,06 mm  
909-2073 - 2,5 W/m·K, 150 x 150 mm, 0,13 mm  
909-2077 - 2,5 W/m·K, 150 x 150 mm, 0,2 mm  
909-2086 - 2,5 W/m·K, 150 x 150 mm, 0,25 mm  
909-2089 - 4 W/m·K, 150 x 150 mm, 0,06 mm, selbstklebend  
909-2083 - 4 W/m·K, 150 x 150 mm, 0,12 mm, selbstklebend 
 
 
 

 

 

 

Farbe Grau 

Anwendung 
Displays und Beleuchtungsschutz, Verbraucher- und 
Industrieelektronik, Automobilelektronik 

  

 

Spezifischer Widerstand 

Wärmeleitfähigkeit von 0,815 W/mK 3.4W/m·K 

 

 

 

Viskosität (Pa•S) 60000 

Spezifisches Gewicht 1.7g/cm3 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Elektrische Spezifikationen 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092033/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092042/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092045/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092049/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092051/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092055/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092064/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092061/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092070/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092073/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092077/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092086/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092089/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092083/
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Maximale Betriebstemperatur +125°C 

Minimale Betriebstemperatur -30°C 

Großer Betriebstemperaturbereich -30 °C bis +125 °C. 

 

 

 

Konformität/Zertifizierung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) mit der 
Änderungsverordnung (EU) 2015/830                

     

 

   

 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 


