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NPN a fermeture

8 mm
noyable
0..6,48 mm
0,45

0,4

0,7
10...30V

0 ... 500 Hz
typ.5 %
protégé

pulsé

<3V
0...200 mA
0 ...0,5 mA typ.
<15 mA

LED jaune
EN 60947-5-2

-25 ...70 °C (248 ... 343 K)

2 m, cable PVC
0,34 mm?2

laiton nickelé
PBT

IP67

Sous réserve de modifications en raison d'améliorations techniques.
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