
产品参数表
规格

TeSys Vario enclosed, emergency
switch disconnector, 16A, IP65
VCF01GE

主要信息
产品系列 TeSys

产品名称 TeSys VARIO

产品短名 VCF

产品类型 Enclosed emergency stop switch disconnector

性能等级 高性能

极数 3P

控制类型 旋转手柄

手柄颜色 红色

前面板颜色 黄色

旋转手柄挂锁 1至3把挂锁 4…8 mm

补充信息
标识 0 - 1

额定工作电压 [Ue] 690 V AC

额定冲击耐受电压 [Uimp] 8 kV

[Ithe] conventional enclosed
thermal current

16 A

额定工作电流 [Ie] 11 A (AC-23A) 在…上 400 V

额定操作功率 (W) 5.5 kW 在…上 400 V (AC-23)
4 kW 在…上 400 V (AC-3)

间歇负载级别 30

Making capacity ( I rms) 200 A 在…上 400 V AC-21A
200 A 在…上 400 V AC-22A
200 A 在…上 400 V AC-23A

闭合容量 [Icm] 1 kA 在…上 400 V 在Ipeak时

[Icw] rated short-time withstand
Rms current

300 A 在…上 400 V 持续时间: 1 s

额定短路电流 10 kA 在…上 400 V - 配合熔断器 20 A aM
10 kA 在…上 400 V - 配合熔断器 20 A gG

分断能力 200 A 在…上 400 V (AC-21A)
200 A 在…上 400 V (AC-22A)
200 A 在…上 400 V (AC-23A)

机械寿命 100000 次

电气寿命 100000 次 AC-21
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30000 次 DC-1...5

环境特征 标准环境

适用于隔离 适用

接线能力 螺栓紧固 电缆 10 mm² 电缆选型: 硬线
螺栓紧固 电缆 6 mm² 电缆选型: 软线 - 带篐线端子

紧固扭矩 2.1 N.m 通过 螺栓紧固

耐火及耐异常高温能力 960 °C 符合 IEC 60595-2-1

Handle front plate dimension 60 x 60 mm

高度 146 mm

宽度 90 mm

深度 131 mm

产品净重 0.5 kg

环境
符合标准 IEC 60947-4-1

IEC 60204

防护措施 TC

IP 保护等级 IP65 符合 IEC 60529

抗冲击、震动性能 抗震性能 10...150 Hz (1 gn) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击性能 11 ms (30 gn) 符合 IEC 60068-2-27

运行温度 -20…50 °C

包装单位
包装1的单位类别 PCE

个/公斤 1

包装重量 472 g

包装1高度 11 cm

包装1宽度 14.3 cm

包装1长度 15.8 cm

包装2的单位类别 S03

包装2的数量 7

包装2重量 3.771 kg

包装2高度 30 cm

包装2宽度 30 cm

包装2长度 40 cm

包装3的单位类别 P06

包装3的数量 56

包装3重量 40.636 kg

包装3高度 77 cm

包装3宽度 60 cm

包装3长度 80 cm

可持续性
产品类型 Green Premium 产品

REACh法规 REACh 声明
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https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=VCF01GE_REACH_DECLARATION&p_FileName=VCF01GE_REACH_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf


REACh（不含 SVHC） 是

欧盟ROHS指令 符合
欧盟ROHS声明

无有毒重金属 是

无汞 是

RoHS 豁免信息 是

中国 ROHS 管理办法 中国 ROHS 声明

环境披露 产品环境文件

WEEE 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修
保修单 18 months

   

2022-2-15 3

https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=VCF01GE_ROHS_DECLARATION&p_FileName=VCF01GE_ROHS_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=VCF01GE_ROHS_DECLARATION&p_FileName=VCF01GE_ROHS_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=VCF01GE_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=VCF01GE_ROHS_CHINA_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP111273EN

