Hoja de caracteristicas del DZ5CA502

producto Terminal de cable aislado de conductor sencillo -
Caracteristicas tamano medio - 50 mm? - azul

Principal

Gama de producto Linergy

Tipo de producto o componente Extremo del cable
Tamafio de extremo de cable Medio

Normas NF C 63-023
Tipo de paquete Bolsa

Cantidad por juego Set de 20
Seccion de cable 50 mm?

Complementario

Tipo de terminal Un conductor

Informacion adicional Para portaetiquetas de marcado adicional
Color Azul

Material del bisel Plastico sin halégenos

Material del tubo Cobre de acuerdo con ISO 1337
Numero de cables 1

Calibre AWG AWG 1/0

Tamafio bisel 16 mm

Diametro de tubo 11 mm

Longitud 36 mm

Longitud de tubo 20 mm

Profundidad global cad 36 mm

Peso del producto 0.06 kg

Entorno

Temperatura ambiente de -20...105 °C

funcionamiento

Aviso Legal: Esta documentacion no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuacion o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de los usuarios
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Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible

Producto Green Premium

RoHS (cddigo de fecha: AASS)

REACh

Conforme - desde 0440 - Declaracion de conformidad de Schneider Electric

@Declaracic’)n de conformidad de Schneider Electric

La referencia no contiene SVHC
La referencia no contiene SVHC

Perfil ambiental del producto

Disponible
Iii_"F’erfiI medioambiental

Instrucciones para el fin del ciclo de
vida del producto

No necesita operaciones especificas para reciclaje

Informacion Logistica

Pais de Origen Alemania
Garantia contractual
Warranty period 18 months

cccccc


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=647592&lang=es-es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=647592&lang=es-es
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP1304013EN

