ilwouket

K1530 H

MARTELLO DEMOLITORE DA 15 KG

Energia del colpo 39 J, per le applicazioni piu gravose

Innovativo sistema AVS MILWAUKEE® integrato nel corpo macchina, per
lavorare avvertendo minori vibrazioni

1560 c/min per le massime prestazioni durante la demolizione

Il cavo da 6 m permette di lavorare in un‘ampia area

Finestra dedicata ai carboncini per una piu semplice manutenzione
Attacco esagonale da 30 mm

Indicatore LED dello stato di manutenzione

Valigetta con ruote per un semplice trasporto
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Potenza (W) 2,100
Perpussioni al minuto a pieno 1,560
carico
Attacco 30 mm K-Esagonale
Vibrazioni scalpellatura (m/s?) 8.4
Peso (Kg) 16.8
Fornibile in Valigetta in plastica
Codice prodotto 4933464117

it.milwaukeetool.eu




