Fiche produit
Connecteur miniature

=1 binder

Produit Contacts : 4, connecteur male, passage de cable 3 - 6 mm, contacts argentés

Partie
Référence produit

M16 P40 Séries 680
09 0309 00 04

Vous trouverez la description sur la page suivante.

Données tech

niques

Valeurs communes

Données électriques
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Design du connecteur Connecteur male Tension d'utilisation 250V

Verrouillage du connecteur a visser Tension de choc assignée 1500V

Type de raccordement a souder Degré d'encrassement 1

Section de raccordement (mm) 0,75 mm? Catégorie de surtension |

Section de raccordement (AWG) 20 Groupe d'isolant 1]

Passage de cable 3-6mm Courant assigné (40°C) 6A

Température limite supérieure 85°C Résistance intérieure <5mQ

Température limite inférieure -40°C Conformité CEM non blindé
Indice de protection IP40

Durée de vie mécanique

>500 cycles de connexion et de
déconnexion

Matériau

Matériau du contact CuZn (laiton)
Surface de contact Ag (argent)
Matériau du corps de contact PBT (UL 94 V-0)
Matériau du boitier PA (UL 94 HB)
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Fiche produit
Connecteur miniature

Produit Contacts : 4, connecteur male, passage de cable 3 - 6 mm, contacts argentés
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Abdeckung
cover

Steckereinsotz
male inserf

Iylinderschraube :
fillister head screw

Description de l'article

Schelle

_ Triiger

carrier sleeve

strap cable bushing
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Hiilse mit Gewindering
sleeve with coupling ring
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Linsensenkschraube
countersunk head screw
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