Cablage PCA ECO avec bouton poussoir

Le ballast comporte a gauche 5 bornes: 3 d'alimentations et 2 de commandes (en
partant du haut vers le bas).

Les 3 bornes d'alimentation doivent en permanence étre connectées (terre, phase, et
neutre).

Les 2 bornes de commande permettent de faire varier l'intensité lumineuse.
D1 doit étre connecté directement au neutre, D2 va au bouton poussoir puis du
bouton poussoir a la phase.

Un appui bref sur le bouton va allumer/éteindre le ballast tandis qu'un appui prolongé
fera varier.
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Remarque: Les entrées D1 et D2 ne sont pas polarisées, si vous inversez phase et
neutre la variation fonctionnera correctement.
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