SIEMENS

Datenblatt 3UL2306-1A

Differenzstromwandler zur Fehlerstromiiberwachung
Durchflihrungséffnung 140 mm Fehlerstrom 30 mA...40 A

K J 2

Abbidung dhnlich

Produkt-Bezeichnung Differenzstromwandler zur Fehlerstromiiberwachung
Produktausstattung Beriihrungsschutz Ja

Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses am Schraubanschluss
Ausgang

Betriebsspannung Bemessungswert maximal 690 V

Dauerstrom je Phase maximal 500 A
Fehlerstrom am Eingang Bemessungswert 40 A
StoRspannungsfestigkeit Bemessungswert 6 kV
Referenzkennzeichen geman IEC 81346-2:2009 B
Referenzkennzeichen gemanR DIN 40719 erweitert T

geman IEC 204-2 gemaR IEC 750

Referenzkennzeichen gemaR DIN EN 61346-2 B

Art der anschlieRbaren Leiterquerschnitte
® eindrahtig 1x (0,5 ... 2,5 mm?)
e feindrahtig
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— mit Aderendbearbeitung 1x (0,5 ... 1,5 mm?)
® bei AWG-Leitungen
— eindréhtig 1x (20 ... 13)

Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur
e wahrend Transport -25 ... +60 °C
® wahrend Betrieb -25 ... +60 °C
e wahrend Lagerung -40 ... +85°C
relative Luftfeuchte wéhrend Betrieb 95 %
Aufstellungshéhe bei Héhe Giber NN 2000 m

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Durchmesser der Durchfiihrungséffnung 140 mm

Breite 201 mm

Hoéhe 64 mm

Tiefe 207,5 mm

Einbaulage stehend, an waagerechter Montageebene
Befestigungsart Schraubbefestigung

Anzugsdrehmoment bei Schraubanschluss 0,5...0,6 N'm

Anzugsdrehmoment [Ibf-in] bei Schraubanschluss 4,4 ... 53 Ibfin

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung Konformitatser-  Priifbescheini-  sonstiges
klarung gungen
Typprifbescheini- Bestatigungen
[ H [ c € gung/Werkszeugnis
®
ccc uL EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschren,...)
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
http://www.siemens.com/industrymall

CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3UL2306-1A

Service&Support (Handblicher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3UL2306-1A

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-MaRzeichnungen, 3D-Modelle, Gerateschaltplédne, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UL2306-1A&lang=de
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UL2306-1A/Certificate?ct=439&ci=458&cao=548
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UL2306-1A/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UL2306-1A/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UL2306-1A/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UL2306-1A/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UL2306-1A/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UL2306-1A/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs
http://www.siemens.com/industrymall
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3UL2306-1A
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3UL2306-1A
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UL2306-1A&lang=de
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