https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1934890 m PHCENIX
CONTACT

Element enfichable - PT 1,5/ 5-PVH-5,0 - 1934890

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation
utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(http://phoenixcontact.fr/download)

Connecteur male pour C.1., intensité nominale: 12 A, tension assignée (111/2): 400 V, nombre de pbles: 5, pas:
5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec étrier de protection de fil, coloris: vert, surface des
contacts: étain

L'illustration représente une version
10 péles de l'article

Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle

Echauffement réduit via une force de contact maximale

Importante capacité de raccordement grace a un espace de raccordement rectangulaire

Permet le raccordement de deux conducteurs

Possibilité de raccordement dans le sens horizontal ou vertical pour un guidage optimal des conducteurs

L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pdles

Données commerciales

Unité de conditionnement 100 pc

Quantité minimum de commande 100 pc

WELTELY
47017918"916664

GTIN 4017918916664

Poids par piece (hors emballage) 0,006 KGM

Numéro du tarif douanier 85366990

Pays d'origine Allemagne

Caractéristiques techniques

Dimensions
Longueur [ 1] 11,4 mm
Largeur [w] 25 mm
Hauteur [ h] 11,4 mm
Pas 5 mm
Cote a 20 mm
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Caractéristiques techniques

Généralités
Famille d'articles PT 1,5/..-PVH
Nombre de pdles 5

Type de raccordement

Raccordement vissé avec étrier de protection de fil

Groupe d'isolant

isolant max.

Tension de choc assignée (111/3) 4 kV
Tension de choc assignée (l11/2) 4 kV
Tension de choc assignée (11/2) 4 kV
Tension de référence (111/3) 250V
Tension assignée (111/2) 400V
Tension assignée (l1/2) 630 V
Connexion selon la norme EN-VDE
Intensité nominale Iy 12 A
Section nominale 1,5 mm?
Courant de charge maximal 12A
Matériau isolant PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94 VO
Gabarit A1
Longueur a dénuder 5 mm
Filetage vis M2,6
Couple de serrage min. 0,35 Nm
Couple de serrage max. 0,4 Nm
Caractéristiques de raccordement
Section de conducteur rigide min. 0,2 mm?
Section de conducteur rigide max. 2,5 mm?
Section de conducteur souple min. 0,2 mm?
Section de conducteur souple max. 2,5 mm?
fnzt):(t.ion de conducteur souple avec embout sans céne d'entrée isolant 0.25 mm?
1,5 mm?
Section de conducteur souple avec embout et cone d'entrée isolant min. | 0,25 mm?
Section de conducteur souple avec embout et cone d'entrée isolant max.| 1,5 mm?
Section du conducteur AWG min. 26
Section du conducteur AWG max. 14
2 conducteurs rigides de méme section min. 0,2 mm?
2 conducteurs rigides de méme section max. 0,75 mm?
2 conducteurs souples de méme section min. 0,2 mm?
2 conducteurs souples de méme section max. 0,75 mm?
2 conducteurs souples de méme section avec AEH sans céne d'entrée 5
isolant min. 0,25 mm
2 conducteurs souples de méme section avec AEH sans céne d'entrée 0.34 mm?
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques de raccordement

2 conducteurs souples de méme section avec TWIN-AEH et cone

d'entrée isolant min. 0.5 mm?

2 conducteurs souples de méme section avec TWIN-AEH et cone

d'entrée isolant max. 0,75 mm?

AWG min. selon UL/CUL 26

AWG max. selon UL/CUL 12

Normes et spécifications

Connexion selon la norme EN-VDE
CUL

Classe d'inflammabilité selon UL 94 VO

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
La déclaration du fabricant dans I'onglet « Downloads » contient des
informations détaillées sur les substances dangereuses.
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Température ambiante [°C]

Courbe de derating pour section de conducteur 2,5 mm?, facteur de
réduction = 0,8

Classifications

eCl@ss
eCl@ss 4.0 272607xx
eCl@ss 4.1 27141109
eCl@ss 5.0 27141190
eCl@ss 5.1 27260700
eCl@ss 6.0 27260700
eCl@ss 7.0 27440309
eCl@ss 8.0 27440309
eCl@ss 9.0 27440309
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Classifications

chH(ENIX

ETIM

ETIM 3.0 EC001121
ETIM 4.0 EC002638
ETIM 5.0 EC002638
ETIM 6.0 EC002638
UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211801
UNSPSC 7.0901 39121432
UNSPSC 11 34131203
UNSPSC 12.01 39121432
UNSPSC 13.2 39121409
Homologations

Homologations

Homologations

SEV / EAC / cULus Recognized

Homologations Ex

Détails des approbations

SEV @ https://www.electrosuisse.ch/de/meta/shop/produktezertifikate.html IK-3558-M2
Tension nominale UN 250V
Intensité nominale IN 10A
mm?AWG/kemil 2.5
B.01742

EAC [H[

cULus Recognized

A\ Y

http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E60425-20030211

Tension nominale UN

300V

300V
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Homologations

D B
Intensité nominale IN 10A 15A
mm>?AWG/kemil 26-12 26-12

Accessoires

Accessoires

Connecteur male

Connecteur male - PST 1,3/ 5-5,0 - 1933215

Connecteur male, intensité nominale: 12 A, tension assignée (111/2): 320 V, nombre de pdles: 5, pas: 5 mm, coloris:
noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR, L'intensité maximale est fonction du connecteur utilisé. La
T plus petite des deux valeurs d'intensité pour le connecteur et I'embase males est déterminante. Le connecteur male

.h est en plastique résistant a de hautes températures et convient donc au processus de refusion.

Elément de codage

Accessoires - CP-PT 1,5 - 1985564

E o

Ouitil de serrage

Languette de détrompage, s'insére dans l'orifice de I'élément enfichable, isolant rouge, diameétre : 1,35 mm

Tournevis - SZS 0,6X3,5 - 1205053

Outil de déverrouillage, pour blocs de jonction ST, isolé, s'utilise aussi comme tournevis pour téte fendue,
dimensions : 0,6 x 3,5 x 100 mm, manche a deux composants, antidérapant

Repere pour borne imprimé

Carte de repérage - SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804183

Carte de repérage, Carte, blanc, repére, longitudinal: numérotation continue 1 ... 10, 11 ... 20, etc. jusqu'a 91 ...
(99)100, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 5 mm, surface utile: 5 x 3,8 mm

Autres produits
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Accessoires

Connecteur méle - PST 1,3/ 5-H-5,0 - 1705494

Connecteur male, intensité nominale: 12 A, tension assignée (l11/2): 320 V, nombre de pdles: 5, pas: 5 mm, coloris:
noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR, L'intensité maximale est fonction du connecteur utilisé. La
plus petite des deux valeurs d'intensité pour le connecteur et I'embase males est déterminante. Le connecteur male
est en plastique résistant a de hautes températures et convient donc au processus de refusion.

Connecteur méle - PST 1,3/ 5-5,0 R56 - 1720327

Connecteur male, intensité nominale: 12 A, tension assignée (l11/2): 320 V, nombre de pdles: 5, pas: 5 mm, coloris:
noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR, L'intensité maximale est fonction du connecteur utilisé. La
plus petite des deux valeurs d'intensité pour le connecteur et I'embase males est déterminante. Le connecteur male
est en plastique résistant a de hautes températures et convient donc au processus de refusion.

Connecteur méale - PST 1,3/ 5-5,0 - 1933215

Connecteur méle, intensité nominale: 12 A, tension assignée (l11/2): 320 V, nombre de pdles: 5, pas: 5 mm, coloris:
noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR, L'intensité maximale est fonction du connecteur utilisé. La
T plus petite des deux valeurs d'intensité pour le connecteur et I'embase males est déterminante. Le connecteur male
.h | est en plastique résistant a de hautes températures et convient donc au processus de refusion.
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