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Relais de minuterie 
multifonction de RS Pro - 01 

→ 999 jours, 2 contacts, 
multifonction, montage sur 

panneau 

RS code commande : 896-6872                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• La configuration de 
contact 2C/O DPDT 
avec sortie relais est 
de 5 A. 

 

• Plages de tension 
d'alimentation entre 
110 et 240 V c.a. 

 

• Affichage à 2 x 4 
digits à 7 segments 

• 33 modes par défaut 

• Large gamme 
d'applications et de 
modes de 
fonctionnement 
multiples 

• Touches et 
opérations de 
touches conviviales 
avec fonction de 
verrouillage et de 
déverrouillage 

• Haute précision de 
temporisation 
 

• Large plage de 
tensions 
d'alimentation 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Le relais de timer multifonction de RS Pro est un équipement numérique compact avec une haute 
précision et une grande précision pour s'adapter à une grande variété d'applications. Ce relais de 
temporisation est doté de plusieurs fonctions et est facilement programmable dans la plage de 0,1 à 
999 jours. Le relais de temporisation peut être installé dans les applications nouvelles et existantes 
sans souci. Vous pouvez également configurer le relais de temporisation à une temporisation 
personnalisée qui répond parfaitement à vos besoins.  

 

 

 

Configuration de commutateur  2RT 

Mode de fonctionnement Multifonction 

Configuration de contact 2CO 

Nombre de fonctions de temporisation Multifonction 

Nombre de contacts 2 

Plage de temps 0,1 à 999 jours 

Incrément de temps Jours, heures, minutes, secondes 

Temporisation 200ms 

Applications 

Textiles, Industrie chimique, Exploitation minière, 
Irrigation, manipulation de matières premières, 
Alimentation et boissons, Contrôle de processus 
industriel 

  

 

 

Alimentation Extérieur 

Tension d'alimentation    110 à 240 V c.a. 

Tension minimale 110VAC 

Tension maximale 240VAC   

Courant maximum 5A 

Courant minimum 2A 

Type de terminal  Broche CI 

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Caractéristiques 

générales 

Spécifications 

électriques 



 Relais temporisés  

Page 4 De 434 RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ 

 

     

 

Type de montage Montage panneau 

Profondeur Fiche audio 92,5 mm 

Largeur 48 mm 

Longueur 48 mm 

    

 

 

Température d'utilisation maximale 55 °C 

Température d'utilisation minimale -5°C   

  

 

 

Indice IP  IP20; IP40  

 

 

 

Conformité/certifications Ce, RoHS 

       

  

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Catégorie de protection 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 
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