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Datenblatt

Werkzeugschrank und Werkzeugmodul-
Kit von RS Pro

Best.-Nr. 125-3046

Zentrales

Versenkte Arbeitsflache
SchlieRsystem

Teleskop-Schubladen mit
Kugellager und geringer
Reibung, vollstandig

zugangliche Schubladen g8

Seitlicher Halter fir Spriihdosen
USW.

Smart-Lock-System bei jeder
Schublade verhindert
versehentliches Offnen

Robuste, Olfeste
unterwegs

Gummirader

Abmessungen:

710




DEUTSCH

Technische Daten:

« Stahl in Premiumqualitat

« Kratzfeste, elektrostatische, pulverbeschichtete Oberflache
* Robuste Rader - zwei feste & zwei drehbare

« Smart-Lock-System

* Notbremse

Leistungsmerkmale:

» Vollstandig ausziehbare Schubladen fir besseren Zugang
» Versenkte Arbeitsflache mit qualitativ hochwertiger Matte

« Teleskop-Schubladen mit Kugellager und geringer Reibung
» Halter-Facher
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Mess- &
Schneidwerkzeugsatz,
6-teilig

* Elektrikerschere, 145 mm

e Gerader Schneider, 250 mm

* Messer mit Abbrechklinge, 18 mm
* 5 m Bandmal}

* Edelstahllineal, 300 mm

* 20-Blatt-Fuhlerlehre, metrisch

11-teilig, Standard &
Nadelfeilensatz

* Schrupp-Schlicht-, Flachstumpf-, Halbrund-,
Rund-, Vierkant-, Dreikant-Technikerfeile,
200 mm

* Nadel-Flach-, Flachstumpf-, Halbrund-, Rund-,
Vierkant-, Dreikant-Technikerfeile, 160 mm

Crimpzangen- & Abisolierersatz,
2-teilig

¢ Automatische Kabelabisolierer, 205 mm
* Automatische Crimpzange, 220 mm

DEUTSCH

Schlitz-/PZ-Schraubendreher-
& Bitsatz, 39-teilig

Schlitzschraubendreher, 3 x 75 mm
Schlitzschraubendreher, 4 x 100 mm
Schlitzschraubendreher, 5,5 x 125 mm
Schlitzschraubendreher, 6,5 x 150 mm
POZIDRIV®-Schraubendreher, PZ1 x 80 mm
POZIDRIV®-Schraubendreher, PZ2 x 100 mm
Spannungsprifer mit VDE-Isolierung
Schlitz-Bits, 4, 5,5, 6,5 mm

PHILLIPS®-Bits, PH1 (x 2), PH2 (x 3), PH3
POZIDRIV®-Bits, PZ1 (x 2), PZ2 (x 3), PZ3
TORX®-Bits, T10, T15, T20 (x 2), T25, T27,
T30 (x 2), T40

Sechskantbits, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm
Akkuwerkzeug-Bithalter, 1/4 Zoll x 60 mm
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TORX®-/SECHSKANT/XZN-
Steckschliissel-Bitsatz,
1/2 Zoll, 29-teilig

* 8 x kurze TORX®-Bits (T20 bis T60)

* 4 x lange TORX®-Bits (T30 bis T50)

* 7 x kurze Innensechskantbits (5 bis 14 mm)
* 4 x lange Innensechskantbits (6 bis 12 mm)
* 5 kurze XZN-Bits (M05 bis M12)

* 1 x kurzer L-Innensechskantschliissel
(2,5 mm)

Ratschen-Steckschllisselsatz mit
1/2-Zoll-Antrieb, 23-teilig
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* Umschaltbare Ratsche mit Schnellverschluss

* Verlangerungen (125, 250 mm)

* Kreuzgelenk

* T-Gleitgriff (250 mm)

* Sechskantbuchsen, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

* Hand-Nietwerkzeug
* Niete, 20 x 2,4 mm
* Niete, 20 x 3,2 mm
* Niete, 20 x 4,0 mm
* Niete, 20 x 4,8 mm

5-teiliger Hand-Nietwerkzeugsatz

EVA-Modul

* Leuchtend rote, feste Schaumstoff-
Facher

+ FUr regelmaliges, einfaches Entfernen
aus Schubladen konzipiert
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3-teiliger Zangensatz, Ratschen-Gabel-
weicher Griff Ringschlusselsatz,
12-teilig

* 180 mm Kombizange * Gabel-Ringschlissel, 8, 10, 11, 12, 13, 14,
* 160-mm-Seitenschneider 17,19 mm
* 160-mm-Spitzzange » Steckschlisseladapter, 1/4, 3/8, 1/2 Zoll

* Bit-Adapter, 1/4 Zoll
T-Griff- und Kugelende-L- Prazisions-Zangen- & -
Innensechskantschliisselsatz, Schraubendrehersatz, 10-teilig
15-teilig

7

* Schneider mit ovalem Kopf, 110 mm
* Kurze Spitzzange, 120 mm

* Lange Spitzzange, 140 mm

* Edelstahlpinzette, 115 mm

* O-teiliger Kugelende-
Innensechskantschlisselsatz mit
polierter Oberflache, komplett mit einem
Kunststoff-Caddy fir einfachen
Transport. Gelieferte Gréen sind 1,5, 2,

25, 3,4,5, 6,8 10 mm. * Schlitzschraubendreher, 1,5 x 60 mm

« 6-teiliger T-Griff- » Schlitzschraubendreher, 2,0 x 60 mm
Innensechskantschliisselsatz mit * Schlitzschraubendreher, 2,5 x 80 mm
phosphatierten Spitzen fiir Festigkeit * Schlitzschraubendreher, 3,0 x 80 mm
und Korrosionsschutz. Gelieferte ¢ PHILLIPS®-Schraubendreher, PHOO x 60 mm

Grofen sind 2, 2,5, 3, 4,5, 6 mm. ¢ PHILLIPS®-Schraubendreher, PHO x 60 mm
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Steckschlissel- &
Sechskantschliisselsatz mit
1/4-Zoll-Antrieb, 52-teilig

* Umschaltbare Antriebsratsche mit
Schnellverschluss

* Antriebs-/Drehgriff

* Antriebskreuzgelenk

* Antriebs-T-Gleitgriff

* Antriebsverlangerung

* Sechskant-Steckschlissel, 4, 4,5, 5, 5,5, 6,
7,8,9, 10, 11,12, 13 mm

* Tiefer Sechskant-Stechschliissel, 4, 5, 5,5,
6,7,8,9 10, 11,12, 13 mm

* TORX®-Steckschlisselbits, T10, T15, T20,
T25, T30, T40

» Sechskant-Steckschliisselbits, 3,0, 4,0, 5,0,
6,0, 8,0 mm

* Schlitz-SteckschlUsselbits, 5,5 mm

¢ PHILLIPS®-SteckschlUsselbits, PH2

* POZIDRIV®-SteckschlUsselbits, PZ2

* Sechskant-L-Schllsselsatz, 1,5, 2, 2,5, 3, 4,
5, 6, 8, 10 mm, 9-teilig

DEUTSCH
Zangen- &

Rollgabelschliisselsatz, 3-teilig

. Wassrpumpenzange, 250 mm
Gripzange, 240 mm
Rollgabelschlissel, 250 mm

Sicherungsring-Zangen Satz,
4-teilig

* Externe Seegerringzange (gerade, mit
Feder), 180 mm

* Externe Seegerringzange (gebogen, mit
Feder), 180 mm

* Interne Seegerringzange (gerade),
180 mm

* Interne Seegerringzange (gebogen),
180 mm
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16-teiliger
Kombinationsschrauben-
schlusselsatz

* Gabel-Ringschlissel, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm

Satz isolierter Schlitz/PH-
Schraubendreher, 7-teilig

1000V

e Schlitzschraubendreher mit VDE-
Isolierung, 3 x 100 mm, 4 x 100 mm,
5,5x 125 mm, 6,5 x 150 mm

*  PHILLIPS®-Schraubendreher mit VDE-
Isolierung, PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm

* VDE-Spannungsprifer

DEUTSCH

3-teiliger Satz VDE-isolierte Zange

1000V

* 180-mm-Kombizange mit VDE-Isolierung
* 160-mm-Seitenschneider mit VDE-Isolierung
* 160-mm-Spitzzange mit VDE-Isolierung
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