PRO

TALIANO

Scheda tecnica

Codice 106-5307

MISURATORE DELLA FORZA DI CAMPO RF A TRE
ASSI RS

Caratteristiche:

® Le unita di misura con impostazione automatica e i tipi di
misurazione sono stati selezionati per essere espressi in
unita di forza del campo elettrico e magnetico e densita di
potenza.

® Misurazione non direzionale (isotropa) con sensore di

([ 3-Axis RF Fiold | misurazione a tre assi.

Pnn Strength Meter

® Funzioni di visualizzazione selezionabili del valore
immediato, del valore massimo misurato o del valore
medio.

Funzione soglia di allarme configurabile.

Il misuratore & in grado di registrare 200 misurazioni.
Indicazioni di batteria scarica e sovraccarico

Regolazione zero.

Velocita di campionamento: 2,5 volte al secondo




Specifiche:

e Display: Display LCD con lettura massima di 3999.
e Velocita di 2,5 volte al secondo.

campionamento:
e Sensore: Asse triplo.

e Gamma di frequenza: Da 50MHz a 3,5GHz.

e Precisione: +1dB a 2,45GHz.
e Unita di misura: mV/m, V/Im, pA/m or mA/m, pW/m2 , mwW/m2 , pwW/cmz2.

e Intervallo di misurazione specificato:

1. Segnale CW (f >50Mhz): da 38mV/m a 11,00 V/m, da 53,0uA/m a 29,28mA/m, da 0,01uW/m?
2323,3mW/mz,

da 0,001uW/cm?a 32,3uW/cm?
2. Gamma dinamica: tipicamente 75dB.
3. Errore assoluto a 1V/m e 2,45GHz: +1,0dB.
e Risposta in frequenza:

1. Sensore in grado di tenere conto del fattore CAL tipico:

+2,4dB (da 50MHz a 1,9GHz).

+1,0dB (da 1,9GHz a 3,5GHz).
2. Deviazione isotropia: tipicamente +1,0dB (2,45GHz).
3. Limite di sovraccarico: 32,33uW/cm2(11V/m) per asse.
4. Limite di sovraccarico (da 0 a 50°C): +0,2dB.

e Alimentazione: 9V NEDA 1604, IEC 6F22, JIS 006 P. batteria (1
pezzo).

e Durata batteria: Circa 15 ore

e Dimensioni: 55mm x 38mmx 195mm (LxPXA)

e Peso: Circa 200g con batteria installata

e Accessori: Manuale, batteria da 9V e custodia per il trasporto.
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