MICRO W 10 N

FOTO A

DISEGNO A

Caratteristiche tecniche

GRADO DI PROTEZIONE :
CLASSE D’ ISOLAMENTO :

MATERIALE CORPO :

MATERIALE DIFF. ACUST. :

MATERIALE VENTOLA :
SERVIZIO CONTINUO

MONTAGGIO :
TENSIONI DISPONOBILI :

SUONO CONTINUO

Vdc
24
Vac
A 0.5
dB (A) 1m 98
Hz 1300

MICRO W 10 N 24 Vdc
MICRO W 10 N 24 Vac

42202
42203

IP 42

DUE

PC

ABS AUTOESTINGUENTE
ABS

TRAMITE VITI
12 Vdc ; 12 Vac ; 24 Vdc ; 24 Vac



MICRO W 10 AT

FOTO B

DISEGNO B

Caratteristiche tecniche

GRADO DI PROTEZIONE :
CLASSE D’ ISOLAMENTO :

MATERIALE CORPO :

MATERIALE DIFF. ACUST. :

MATERIALE VENTOLA :
SERVIZIO CONTINUO
MONTAGGIO :
TENSIONI DISPONIBILI :
SUONO CONTINUO

Vac 110 230
mA 130 55
dB (A) 1m| 93 92
Hz 1000 | 950

MICRO W 10 AT 110 Vac
MICRO W 10 AT 230 Vac

IP 42

DUE

PC

ABS AUTOESTINGUENTE
ABS

TRAMITE VITI
110 Vac ; 230 Vac ; 240 Vac



