Scheda prodotto

Caratteristiche

A9DE2610

Interruttore magnetotermico differenziale
iCV40a 1P+N C 10A 30mA Tipo AC

| 4

Caratteristiche tecniche

Presentazione

Gamma

Acti9

Nome del prodotto

Acti9 iCV40

Tipo di prodotto o

Interruttore differenziale con protezione per

componente sovracorrente (RCBO)
Nome dispositivo ICV40
Applicazione Distribuzione
Numero di poli 1P +N

Numero di poli protetti 1

Posizione neutro Sinistra
Corrente nominale [In] 10A

Tipo di rete CA

Tecnologia sganciatore Magnetotermico
Codice curva C

Sensibilita differenziale 30 mA
Temporizzazione Istantaneo
protezione differenziale

Tipo di protezione Tipo AC

differenziale

Potere di interruzione

4500 A Icn conforme a EN/IEC 61009-2-1 a 230 V
CA 50/60 Hz

Attitudine al
sezionamento

Si conforme a EN/IEC 60947-2

Marchi qualita

VDE
IMQ

Posizione dispositivo nel sistema

Punto di partenza

Frequenza di rete

50/60 Hz

Tensione nominale di impiego [Ue]

Limite di sgancio magnetico

230V CA 50/60 Hz
5..10x In

Tecnologia di sgancio corrente residua

Indipendente dalla tensione

Potere di interruzione nominale di servizio [lcs]

Potere nominale di interruzione e chiusura

4500 A 100 % lcn a 230 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 61009-2-1

Idm 4500 A a 230 V CA 50/60 Hz conforme a EN 61009-2-1
Idm 500 A a 230 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 61009-2-1

Classe di limitazione

3 conforme a EN/IEC 61009-2-1

Tensione nominale di isolamento [Ui]

400 V CA 50/60 Hz

Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]

4 kv

Segnalazione posizione contatti

Si

Tipo di controllo

Leva

Segnalazione locale

Indicazione ON/OFF
Fault indication

Modalita di montaggio Aggancio

Supporto per montaggio Guida DIN

Compatibilita pettini di distribuzione Parte superiore o inferiore: dente
Passi 9 mm 4

Altezza 85 mm

Larghezza 36 mm

Profondita 73 mm

Peso prodotto 2109
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Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.

Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possib

tto delle informazioni contenute in questo documento.

e e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.

'impiego e/o I'affidabilita dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.

chi, nonché la valutazi

dell’'utente, installatore e/o
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non col


http://www.schneider-electric.it/sites/italy/it/prodotti-e-servizi/green-premium/green-premium.page

Colore Bianco

Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica 20000 cicli
Descrizione opzioni bloccaggio Piombabile

Dispositivo a lucchetto

Connessioni - morsetti

Lunghezza spelatura fili

Morsetti a gabbia parte superiore o inferiore1...16 mm? rigido
Morsetti a gabbia parte superiore o inferiore1...10 mm? flessibile

14 mm per parte superiore o inferiore connessione

Coppia di serraggio

2 Nm parte superiore o inferiore

Protezione differenziale

Integrato

Ambiente
Norme di riferimento

EN/IEC 61009-2-1

Certificazioni prodotto

CE

Grado di protezione IP

Grado di inquinamento

IP20 conforme a IEC 60529
IP40 (contenitore modulare) conforme a IEC 60529
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Categoria di sovratensione

Il conforme a IEC 60364

Compatibilita elettromagnetica

Tenuta a impulso 8/20 ps, 250 A conforme a EN/IEC 61009-2-1

Umidita relativa

95 % a 55 °C

Altitudine di funzionamento 2000 m
Temperatura ambiente operativa -5...60 °C
Temperatura di stoccaggio -40...85 °C
Confezionamenti

Tipo unita imballo 1 PCE

Tipo unita imballo 2 BB1

Tipo unita imballo 3 S03

Sostenibilita dell'offerta
Stato offerta sostenibile

Prodotto Green Premium

Direttiva RoHS UE

Conformita B

Senza mercurio Si

Informazioni esenzioni RoHS &
Regolamento RoHS della Cina &7
Informazioni ambientali 7]

WEEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un

metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia

18 mesi
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=465547862&lang=it
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=465547862&lang=it
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=465547862&lang=it
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP111021EN

