Ztacze wtykowe urzadzen Scianki tylnej - SACC-DSI- PHCENIX
MS-12CON-M12 SCO SH CONTACT

1437106

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1437104

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostaty wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdujg sie w dokumentaciji
uzytkownika. Obowigzujg ogélne warunki uzytkowania dla materiatéw pobieranych.

Ztacze wtykowe do wbudowania czujnikéw / urzgdzen wykonawczych, styk meski, 12-polowy,
M12-SPEEDCON, ekranowany, kodowanie A, montaz na $ciance tylnej/na gwincie M12, z
prostymi kotkami lutowanymi

Korzysci

* Prosty montaz PCB: jednoczesciowe ztagcze wtykowe do lutowania na fali

» Wszystkie popularne uktady pinéw i rodzaje kodowania do przesytania sygnatéw, danych i mocy w ujednoliconym ksztatcie
» Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania

» Dla wysokiego bezpieczenstwa przesytania: opcjonalne potgczenie ekranu z obudowa za pomoca zestyku ekranu
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Ztacze wtykowe urzgdzen scianki tylnej - SACC-DSI-

MS-12CON-M12 SCO SH

1437106
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Dane handlowe

Kod zamdéwieniowy

Jednostka opakowania

Minimalne zaméwienie

Klucz sprzedazy

Klucz produktu

Strona katalogu

GTIN

Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
Numer taryfy celnej

Kraj pochodzenia

1437106

20 Szt.

20 Szt.
ABQCAA
ABQCAA
Strona 249 (C-2-2013)
4046356449618
9,649

9,649

85366990

DE

PHCENIX
CONTACT
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Dane techniczne

Wskazowki

Uwaga dotyczaca eksploatacji

Whasciwosci produktu
Typ produktu
Liczba biegunow
Kodowanie
Wiasciwosci izolacji
Kategoria przepieciowa

Stopien zabrudzenia

Warunki otoczenia

Stopien ochrony

Stopien ochrony

Temperatura otoczenia (praca)

Wymiary

Rysunek wymiarowy

Diugosc kotka lutowniczego

Zigcze

Liczba cykli wtykania

Gtowica 1
Konstrukcja gtowicy
Odejscie kabla gtowica

Rodzaj gwintu gtowicy

PHCENIX

CONTACT

Podane dane elektryczne i mechaniczne obowigzuja przy
zatozeniu prawidtowo zaryglowanej i zmontowanej pary ztgczy

wtykowych. Jezeli ztgcze wtykowe nie jest zaryglowane i

wystepuje niebezpieczenstwo zabrudzenia, to nalezy zamykac
ztacze wtykowe ostong ochronng >IP54. Nalezy dodatkowo
uwzgledni¢ wplywy ze strony montazu przewodow plecionych,

przewodow lub plytek drukowanych.

Okragte ztgcza wtykowe (od strony urzadzenia)
12
A - standard

IP67 (w stanie wetknietym)

IP65 (w stanie wetknigtym)

IP65/IP67

-25 °C ... 85 °C (Wtyk meski/gniazdo)

-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)
-25 °C ... 85 °C (Kabel, utozenie ruchome)

-40 °C ... 85 °C (Kabel, utozenie state)

> 100

Wiyki
proste

M12
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Rodzaj rygla gtowica

Kodowanie

Parametry elektryczne
Znamionowe napiecie udarowe
Opor przejscia
Rezystancja izolacji
Napiecie znamionowe U

Prad znamionowy |y

Dane materiatu

Klasa palnosci wg UL 94
Materiat uszczelki
materiat styku

materiat powierzchni styku
materiat uchwytu stykow

Materiat dtawnicy gwintowanej
Dane przytgczeniowe

Technika przytaczeniowa

Rodzaj przytacza

Przytacze przewodow

Rodzaj przytacza

Montaz

Sposob montazu

Informacja montazowa
Normy i przepisy

M12
Normy/przepisy

Kabel/przewod

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)

SPEEDCON
kod. A

0,8 kV
<3 mQ
> 100 MQ
30V
1,5A

VO
NBR
CuZn
Au

PA 6.6

Odlew cisnieniowy, niklowany

Wityki lutowane

Wityki lutowane

PHCENIX
CONTACT

montaz od wewnatrz M12 x 1 z nakretkg ptaskg

z nakretka ptaska

IEC 61076-2-101

-25 °C ... 85 °C (Kabel, utozenie ruchome)
-40 °C ... 85 °C (Kabel, utozenie state)
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Rysunki

M12x1

Ztacza wtykowe do wbudowania M12

CONTACT

Rysunek wymiarowy
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Rysunek wymiarowy
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Otwor montazowy
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Rysunek schematyczny

113 2
4 (
5

Uktad stykow, wtyk M12, 12-biegunowy, widok od strony stykéw
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Rysunek wymiarowy

Ztgcza wtykowe do wbudowania M12 - widok z przodu
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Otworowanie/geometria ptytek lutowniczych

A

13,5
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Dopuszczenia

EAC HI
cULus Recognized Napiecie znamionowe Prad znamionowy Iy Przekroj AWG Przekroj mm?
A U
N

30V 1,5A -26
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Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.0.1 27440102
ECLASS-11.0 27440102
ETIM
ETIM 8.0 EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0 39121413
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Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Okres dla uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych mozna znalezé
w deklaracji producenta w zaktadce ,Do pobrania”
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Akcesoria

Zaslepka

Zaslepka - PROT-M12 FS - 1560251

Zaslepka do nieprzyporzadkowanych wtykéw M12 do kabli czujnika/urzadzenia
wyk., ztgczy wtykowych i urzadzen obiektowych 1/O

Zaslepka

Zaslepka - PROT-M12 FS-M - 1430488

Metalowa zaslepka M12 do nieprzyporzadkowanych wtykéw M12 do kabli
czujnikow/urzagdzen wykonawczych, ztgczy wtykowych i urzadzen obiektowych
I}
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