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Caractéristi
ques 

RS Pro M12 MALE AR 
M16X1,5 MM, 3 A M12 
FEMELLE Convertisseur 5 
broches 

RS code commande : 
2055988 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre 
gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une 
qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un 
prix élevé. 

• M12, 5 pôles Mâle à
femelle
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Montage traversant d'armoire de commande de capteur/actionneur, mâle à femelle, 5 pôles, 
M12, blindé, à codage A, bipolaire/à vis avec filetage M16. 

• Protection IP67
• Courant nominal de 4 A à 40 °C.
• Résistance d'isolation > = 100 MR
• Plage de températures d'utilisation -25 à 85 °C.

Application : Communications et mise en réseau, Détection et instrumentation, Industriel 

Caractéristiques générales 

Spécifications de matériau 

Catégorie de protection 

IP67Indice de protection 

Tension de fonctionnement nominale 60 V 
Intensité nominale 4 A 
Résistance d'isolation > = 100 MΩ
Plage de températures -25 °C... +75 °C.
Codage A-Codé
Montage Montage bipolaire/à vis M16 x 1,5 
Degré de pollution 3 
Cycles de matte >100

Contact Cu-Zn 

Placage de contact Doré 

Support de contact Nylon 66 

Joint torique NBR 

Boîtier Laiton nickelé 

Pôle 5 

Ecrou d'accouplement Laiton nickelé 

Description du produit 
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85369090 Numéro de tarif personnalisé 

Schéma de circuit 

Toutes les dimensions sont en 
mm. 

Affectation des contacts de la fiche mâle M12 et de la 
prise femelle M12. 

Informations supplémentaires 
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