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I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

 

• Versioni con 
chiusura a levetta e 
gancio in acciaio 
inox o zincato 

 

• La maglia metallica 
curva del diametro 
di 2 mm consente 
una tolleranza più 
ampia delle 
dimensioni di 
montaggio 

 

• Fissaggio m3 per 
fermo e fermo 

 

• Distanza di aggancio 
29,5 mm 

 

• Leva a mano e 
morsetto di 
fissaggio facili da 
usare 

 

• Tirare il dispositivo 
di chiusura con un 
dispositivo di 
fissaggio sopra il 
centro 

 

CARATTERISTICH
E 
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Le chiusure a leva RS Pro più comuni e ampiamente utilizzate hanno una lunghezza di 41 mm, una 
larghezza di 41 mm e una profondità di 14 mm. Queste piccole chiusure a leva sono ideali per 
armadietti in legno. Le chiusure a leva sono un tipo di dispositivo di fissaggio meccanico e sono 
note anche come dispositivi di fissaggio sopra il centro, chiusure a leva e dispositivi di fissaggio a 
rilascio rapido e offrono un fissaggio sicuro e facile quando bloccate. L'esclusivo design a camma 
rende la chiusura a levetta robusta e affidabile e la funzione di sgancio rapido ne consente 
l'apertura rapida. Quando si sceglie una chiusura a leva è necessario considerare il carico massimo 
a cui sarà soggetto poiché ogni chiusura a scatto e gancio è stato progettato per un carico 
massimo. RS PRO è dotato di un'ampia gamma di chiusure a leva e chiusure per porte per adattarsi 
ad applicazioni di grandi o piccole dimensioni, tra cui quelle alte chiusure di forza, bloccabili, opzioni 
regolabili e non regolabili.  
 
665-9948 - Blocco a levetta in acciaio inox 304  
665-9945 - Chiusura a levetta in acciaio zincato  
 
 
 
 

 

 

 

Materiale Acciaio inossidabile  
Contenitore 2pcs in sacchetto di plastica con viti 
Fine Lucidato a vibrazione 
Bloccabile Sì 
Caricato a molla No 
Regolabile No 

Applicazione 
 

Contenitori e contenitori, contenitori, macchinari 
industriali, contenitori per alimenti e apparecchiature 
marine, applicazioni per impieghi leggeri 

 

 

 

Dimensioni 41mm x 41mm x 14mm 
Profondità 14mm 
Lunghezza 41mm 
Larghezza 41mm 
Tensione di esercizio 50 kg 

Descrizione del prodotto 

Specifiche meccaniche 

Specifiche generali 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/6659948/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/6659945/
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Conformità/certificazioni ANSI/ESD S20.20:2014 E BS EN 61340-5-1          

 

Omologazioni 
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