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CHARIOTS o l@l 150 - 300 KG
Chariots tertiaires a dossier repliable

Chariots a plateau toéle antidérapant pour une utilisation
occasionnelle :

e  Plateau recouvert d’un tapis plastique strié antidérapant collé.

e  Pare-chocs rainuré monté a chaud.

e  Roues : 2 fixes + 2 pivotantes, non tachantes. Roues montées
sur bague nylon pour le modele 150 kg. Roues avec corps de
roues acier pour le modéle 300 kg.

805 000 085

e Livrés démontés. Montage simple.

805 000 086
Référence CcuU Dimensions hors tout Dimensions plateau Epaisseur Hauteur @ Roues Bandage Poids (kg)
LxIxh P plateau plateau/sol g g
805 000 085 150 710 x 455 x 795 610 x 455 19 115 100 TPR 8,5
805 000 086 300 910 x 610 x 860 810x 610 35 190 125 TPE 15
Toutes nos dimensions sont données en mm
Autres modeles disponibles
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