
 
Induktive Sensoren 
 
BES 516-324-G-E5-C-S49 
 
M 8 
Sn = 2 mm 
DC 3-Draht 
bündig einbaubar  

 

 

Allgemeine Daten

Einbauart in Stahl bündig einbaubar

Nennschaltabstand Sn mm 2,0

gesicherter Schaltabstand Sa mm 0...1.6

Wiederholgenauigkeit % <= 5

Hysterese % <= 15

Anzeige Schaltelement ein Ja

Umgebungstemperatur °C -25...+70

Verschmutzungsgrad 3

Einteilung nach EN60947-5-2 I1A08AP2

Mechanische Daten

Bauform in mm M 8

Abmessung BxHxT oder DxT mm M8x1 x 44

Gehäusematerial Stahl nichtrostend

Material der aktiven Fläche PBTB

Schutzart IP67

Anschlußart Stecker S49

 

 

Elektrische Daten
Stromart DC
Verdrahtungsart 3-Draht
Schaltfunktion Schließer
Ausgangsschaltung PNP
Bemessungsbetriebsspannung V 24 DC
Bemessungsbetriebsstrom mA 200
Betriebsspannung V 10...30 DC

 
 

Gebrauchskategorie DC 13  
 

 
Produktinformation 630613   
Wenn nicht anders angegeben, 
Werte nach IEC 947-5-2 (DIN EN60947-5-2) 
Änderungen vorbehalten 

Restwelligkeit % <= 15

Schaltfrequenz Hz 1000

Leerlaufstrom mA <= 25/<= 12

Reststrom µA <= 80

Spannungsabfall V <= 2.5/-

Kurzschlußschutz ja

Verpolschutz ja

Gebhard Balluff GmbH & Co.  
Postfach 1160 
73761 Neuhausen 
Telefon (07158) 173-0 
Telefax (07158) 5010

EMV 
ESD/RFI/Burst/IVW 2/3/4/ext.
Emission Gr.1, Kl.B
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