
 

DEUTSCH 

Datenblatt 
Belüftetes RS-Pro-Rack-Gehäuse in robuster 
Ausführung, 5 HE, 222 x 483 x 466 mm 
Best.-Nr.: 665-7649 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Produktdetails 
Das belüftete Rack-Gehäuse von RS Pro misst 222 x 483 x 466 mm und verfügt über eine Aluminium- und 
Stahlkonstruktion. Dieses robuste Gehäuse in grauer Farbe ist für den Einsatz mit 19-Zoll-Racksystemen geeignet. 
Rahmen und obere Abdeckung sind für zusätzliche Haltbarkeit mit einer Pulverbeschichtung versehen. 

 

Eigenschaften und Vorteile 
• Abmessungen: 423 x 466 mm 
• Frontplatte aus 3 mm starkem eloxiertem Aluminium 
• Rahmen und obere Abdeckung bestehen aus hellgrauem pulverbeschichtetem Zintec-Stahl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die für den professionellen Einsatz zugelassenen Produkte von RS bieten hochwertige Teile in Profiqualität aus allen Produktgruppen. Profitechniker können 
bestätigen, dass unsere Produktpalette dieselbe hohe Qualität wie führende Marken bietet, ohne dass Sie dafür einen hohen Preis bezahlen müssen. 



 

DEUTSCH 
 
 
 

Technische Daten: 
Farbe Grau 
Äußeres Gehäusematerial Aluminium, Stahl 
Frontplattenmaterial Aluminium 
Erfüllte Normen RoHS-konform 
Belüftet Ja 
Kompatible Rack-Größe 5 HE 
Außentiefe: 466 mm 
Außenabmessungen 222 x 483 x 466 mm 
Rack-Einheiten 5 HE 
Außenhöhe 212 mm 
Außenbreite 436 mm 

Für den Einsatz mit 19-Zoll-Gestellsystem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die für den professionellen Einsatz zugelassenen Produkte von RS bieten hochwertige Teile in Profiqualität aus allen Produktgruppen. Profitechniker können 



bestätigen, dass unsere Produktpalette dieselbe hohe Qualität wie führende Marken bietet, ohne dass Sie dafür einen hohen Preis bezahlen müssen. 
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