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Bestillingsoplysninger

T

M20S-03140A122 1018188

1.) Ved installation som reservedel: Denne type-2 enhed ma ifelge artikel 1, afsnit (2a) i Maskindirektivet 2006/42/EF inden
for EU kun anvendes som reservedel til identiske PL d / SIL2-enheder, nar maskinen er markedsfert inden den 10.05.2015.
Opbevar denne henvisning sammen med din maskindokumentation. Ved videresalg skal denne henvisning videregives

til keberen. 2.) Ved installation af nye maskiner: Installation af denne type-2 enheder er ifglge sendring af normen EN/

IEC 61496-1 fra og med 10.05.2015 kun tilladt i forbindelse med nye maskiner indtil PL ¢ / SIL1.

Andre instrumentudfgrelser og tilbehar

(€W

Oversigt over tekniske data

Egenskaber

Raekkevidde 0 m ... 25 m, konfigurerbar
Lille reekkevidde Om..6m

Stor reekkevidde 2m..25m

Antal straler 3

Straleafstand hhv. oplgsning 400 mm

Reaktionstid 8 ms

Synkronisering Optisk synkronisering

Sikkerhedstekniske parametre

Type Type 2 (IEC 61496)
Sikkerhedsintegritetsniveau SIL1 (IEC 61508)

SILCL1 (EN 62061)
Kategori Kategori 2 (EN ISO 13849)
Testfrekvens (intern test) 13 /s (EN ISO 13849) V)
Maksimal indgribningshyppighed < 8 min' (EN ISO 13849) ?
Performance level PL ¢ (EN ISO 13849)

PFH,, (gennemsnitlig sandsynlighed for far- 5 5 x 10 (EN 1SO 13849)
ligt svigt pr. time)

Twm (levetid) 20 Ar (EN ISO 13849)
Sikker tilstand i tilflde af fejl Mindst en transistorudgang (OSSD) er slukket.
Y Intern test. Nar der udferes en ekstern test, ma testfrekvensen ikke overskrides.
2 Mellem to aktiveringer af en sikkerhedsfunktion for enheden, skal der gennemfgres mindst 100 interne eller eksterne tests.
Funktioner
Funktioner Leveringstilstand

Stralekodning v Ikke kodet
Konfigurerbar raekkevidde v
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Greaenseflader
Systemtilslutning
Tilslutningsmade
Tilladt ledningsleengde
Tilladt ledertveersnit
Konfigurationsmade

Statusdisplay

Feltbus, industrielt netvaerk

Integration via sikkerhedsstyringen Flexi Soft
1)
2)
Elektriske data
Beskyttelsesklasse
Forsyningsspzanding Uy
Effektforbrug

1)

Mekaniske data

Hustvaersnit

Omgivelsesdata
Kapslingsklasse
Omgivelsestemperatur
Lagertemperatur
Luftfugtighed
Vibrationsmodstand

Chokmodstand

Yderligere oplysninger
Bolgeleengde

Klassifikationer
ECl@ss 5.0
ECl@ss 5.1.4
ECl@ss 6.0
ECI@ss 6.2
ECl@ss 7.0
ECl@ss 8.0
ECl@ss 8.1
ECl@ss 9.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
UNSPSC 16.0901
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Stik M12, 8-polet
<15m?Y

> 0,25 mm2

Via tilslutningsledning

LEDs
7-segmentdisplay

CANopen, DeviceNet™, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFINET 2

Afhzengigt af belastning, stramforsyning og ledertveersnit. De anfarte tekniske data skal overholdes.
Yderligere informationer om Flexi Soft -> www.sick.com/Flexi_Soft.

Il (EN 50178)

24V DC (19,2 V DC ... 28,8V DC) ¥
<3,7 W (DC)

Den eksterne spaendingsforsyning skal iht. EN 60204-1 brokoble et kortvarigt netudfald pa 20 ms. Egnede stremforsyninger fas hos SICK som tilbehgr.

48 mm x 40 mm

IP65 (EN 60529)

0°C..+55°C

-25°C..+70 °C

15 % ... 95 %, ikke kondenserende
5¢g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
10 g, 16 ms (IEC 60068-2-29)

950 nm

27272703
27272703
27272703
27272703
27272703
27272703
27272703
27272703
EC001832
EC001832
46171620
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Maltegning (Dimensioner i mm)
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L1 L2 L3 L4 L5 L6
2 500 - 630 697 588 718 655 675
3 400 - 931 998 888 1.019 956 976
4 300 - 1.031 1.098 989 1.119 1.056 1.076
6 - 170 916 983 874 1.004 941 960
7 - 170 1.073 1.140 1.031 1.161 1.098 1.118
8 2 116 851 919 809 939 877 896
8 - 170 1.231 1.298 1.189 1.319 1.256 1.275
9 - 170 1.388 1.455 1.346 1.476 1.413 1.433
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Detekteringseksempel

M2000 Standard med 8-polet systemtilslutning til UE48-20S med genstartsspaerre og kontaktorovervagning
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Anbefalet tilbehgr
Andre instrumentudfarelser og tilbehar
Kort beskrivelse Type Varenr.

Klemme- og justeringsbeslag

4 stk., Fastggrelsesseet 6, wirebeslag, drejeligt, Zinkstabning BEF-1SHABAZN4 2019506

Swivel Mount

4 stk., Fastggrelsesseet 2, drejeligt, Swivel Mount, Polyamid PA6 BEF-2SMMEAKU4 2019659

v
3
v
Q 4 stk., Omega-beslag, drejeligt, kan fikseres med en enkelt skrue, til fastggrelse pa BEF-2SMMEAAL4 2044847
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Kort beskrivelse Type Varenr.

Montagevinkler og -plader

a 4 stk., Fastggrelsesseet 1, holdevinkel, fast, L-formet, inkl. fastgarelsesskruer og spaen- BEF-3WNGBAST4 7021352
deskiver

Justeringshjeelp

Laser-justeringshjeelp til forskellige sensorer, laserklasse 2 (IEC 60825): Undga at kig- ARG0 1015741
ge ind i stralen!

Adapter AR6GO til hustveersnit 48 mm x 40 mm i PU3H-instrumentsgjle Adapter ARG0O, 4056731
48x40, PU3H

. Adapter ARGO til hustveersnit 48 mm x 40 mm Adapter AR60, 48x40 4032461
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OVERBLIK OVER SICK

SICKer en af verdens fgrende producenter af intelligente sensorer og sensorlgsninger til industrielle applika-
tioner. En enestdende vifte af produkter og serviceydelser skaber det perfekte grundlag for sikker og effektiv
styring af processer, til beskyttelse af mennesker mod uheld og forebyggelse af miljgskader.

Vi har stor erfaring pa mange omrader og kender de tilhgrende processer og krav. Med vore intelligente
sensorer kan vi derfor levere preecis det, som vore kunder gnsker. Systemlgsninger testes og optimeres med
henblik pa kundespecifikke gnsker i applikationscentre i Europa, Asien og Nordamerika. Alt i alt gar det os til
en palidelig leverander og udviklingspartner.

Vort sortiment kompletteres af omfattende serviceydelser: SICK LifeTime Services supporterer under hele
maskinens levetidscyklus og sgrger for sikkerhed og produktivitet.

Det er, hvad vi mener med “Sensor Intelligence”.

T/T PA | HELE VERDEN:

Kontaktpersoner og afdelinger

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



