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Herramienta de crimpado de 
alicates RS Pro para empalme 

RS Código RS: 447-459             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 

• Mango principal 
antideslizante y baja 
fricción  

 

• Proporciona 
sujeción con dos 
manos en la fase 
final de crimpado 

 

• Mecanismo de 
crimpado de ciclo 
completo que 
garantiza un 
crimpado constante 
y fiable 

 

• Mecanismo de 
liberación de 
carraca para evitar 
crimpados 
incorrectos y 
obstrucciones 

 

• Ajuste excéntrico de 
precisión  

 

• Cada herramienta 
tiene un número de 
serie exclusivo 

 

• Gran durabilidad: 
vida útil superior a 
50.000 ciclos 

 

• Construcción de 

CARACTERÍSTICA
S 
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ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior. 

 

 

La 447-459 es una herramienta de crimpado manual de línea original para conectores SMA, SMB y 
SMC. Produce crimpados de forma hexagonal de 3,25 mm, 4,52 mm, 1,69 mm/.128'', 0,178'' y 
0,067’', con el mínimo esfuerzo, ya sea para diestros o zurdos.  

 

 

 

Tipo de herramienta de crimpado Alicates 

Tipo de conector de crimpado BNC, 

Perfil de crimpado Hexagonal 

Aplicaciones 
Mantenimiento y reparación, Instalaciones eléctricas, 
Conjuntos de cables 

 

 

Longitud total 195mm 

Anchura 18mm/0.71" 

Altura 59mm/2.32" 

Tamaño del cable (mm²) 
RG122/U, RG174A/U, RG179B/U, RG180B/U, 
RG187A/U, RG188A/U, RG279/U, RG303/U, RG316/U 

Fuerza de crimpado 7000N 

Vida útil, ciclos 50.000 

Peso 350g/0,75 lb 

Nido de crimpado 3.25 mm / .128” 4.52 mm / .178” 1.69 mm / .067” 

Extensión del mango (cerrado) 65mm 

Extensión de asa (abierta) 130mm 

Fuerza máxima de la empuñadura 400N 

Longitud de troquel estándar 24mm 

Anchura de troquel estándar 10mm 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 
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Altura de troquel estándar 10mm 

  

 

 


