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Specifiche

Intervallo di temperatura

Infrarosso Da -40 a 280 °C (da -40 a 536 °F)

Sonda Da -40 a 200 °C (da -40 a 392 °F)

Precisione

Infrarosso Da-40 a 20°C (da -40 a 68,0 °F): + 3.C (5,4 °F) da 20
a280°C (da 68,0 a 536°F): +1% +1°C (1,8 °F)

Sonda 0-200°C + 1% + 1°C Soffio 0 "C (include 0" C) + 2"C

Risoluzione 0.1

Precisione di ripetibilita <1 °C

Tempo di risposta della misurazione < 500ms
Misura D: S 4:1

Livello di impermeabilita 1P65

Istruzioni

Accendi [ spegni

Misura IR

1. Premere il pulsante Meas e puntarlo verso la superficie da misurare. Il display si
accendera se la batteria & in buone condizioni. Sostituire la batteria se il display
non si accende.

2. Mentre la misurazione, il simbolo di scansione apparira nell'angolo in alto a
sinistra del display LCD

3. Rilasciare il pulsante Meas e I'icona del display HOLD apparira sul display LCD a
indicare che la lettura & in corso.

4. Lo strumento si spegnera automaticamente dopo circa 7 secondi dal rilascio del
pulsante.

Misura della sonda

1. Spegnere la sonda, il display LCD visualizzera la temperatura della sonda.

2. Durante la misurazione, I'icona della misura della sonda apparira nella parte
inferiore del display LCD

3. Chiudendo la sonda si spegne la misura




Cambia unita di temperatura
Premere il tasto set cinque volte, il simbolo C | F lampeggia, quindi premere il tasto
"Light" 0 "Meas" per cambiare |'unita di temperatura.

Imposta sveglia

1. Premere il pulsante SET una volta per impostare il valore di allarme alto,
premendo il tasto "Meas" per aumentare il valore, premendo il pulsante "C [ F"
per abbassare il valore.

2. Premere il pulsante SET due volte per attivare | disattivare I'allarme alto,
premendo il tasto "Misura” o il pulsante "C | F" per attivare | disattivare I'allarme alto.

3. Premere il pulsante SET tre volte per impostare il valore di allarme basso,
premendo il tasto "Meas" per aumentare il valore, premendo il pulsante "C | F*
per abbassare il valore.

4. Premere il pulsante SET quattro volte per attivare | disattivare I'allarme basso,
premendo il tasto "Meas" o "C | F" per attivare | disattivare |'allarme alto.

Nota:
1. Lo strumento & IP65. La sonda pud essere pulita, ma non pud produrre vapore e
smog nella regione di induzione infrarossa, o influenzare la precisione.

2. Si prega di non prendere gitl la sonda.




