Kits de vis et boulons E‘Elﬂg

CARACTERISTIQU
ES

B Kit de vis/boulons en acier
3 s barnge o 415 pieces, M3, M4, M5, M6,
M8

Acier galvanisé avec
finition BZP
(galvanisée brillante)

Normes DIN912

Fourni en
polypropyléne

Capuchon a téte
creuse - type de téte
le plus puissant

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Kits de vis et boulons

Description du produit

Ce jeu de vis a téte creuse a six pans creux de haute qualité de la marque de confiance RS Pro est
doté d'un entrainement hexagonal et d'une finition BZP. Les vis a téte creuse sont serrées a l'aide
d'une clé a six pans ou a six pans, ce qui les rend idéales pour une utilisation dans les applications
ou les fixations a clés externes ne sont pas pratiques en raison d'un mangue d'espace. Les vis a
téte creuse hexagonales sont utilisées a la place des boulons hexagonaux lorsque moins de
dégagement est disponible, avec une hauteur de téte égale au diamétre de la tige de la vis.

Caractéristiques

Nombre de piéces
Type avis/boulon
Forme de téte

Type d'entrainement
Contenu du kit

Applications

Spécifications mécaniques

415

Vis a téte creuse

Capuchon a six pans creux

Douille & six pans

Vis M3, M4, M5, M6, M8

Fixations et fixations, Protection de sécurité,
Installations et entretien, Applications de l'industrie

automobile, Applications électroniques, Applications
domestiques, Applications médicales

Longueurs de vis/boulons

Taille du filetage

Matériau

Finition

Longueur de vis/boulon la plus longue
Longueur de vis/boulon plus courte
Spécifications

8 a 50 mm

M3, M4, M5, M6, M8
Acier inoxydable
Galvanisé

50mm

8 mm

DIN 912, DIN 7991

RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/

Page 3 de 424



Kits de vis et boulons ‘E]

Kit Contents

Twead L mm | aty |[L@mm) | aty |[L@mm | Qty |Lmm | ay |Lmm) | aty
M3 a 50 10 50 16 50 - - - -
M4 10 25 16 20 20 20 30 10 - -
M5 10 15 16 15 20 15 30 15 - -
%[5 10 20 16 20 20 20 25 20 - -
Ma 16 10 20 10 30 10 40 10 50 10
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Kits de vis et boulons

ME x 16 ME x 20 M8 x 30 M8 x 40 M8 x 50
10 x 10 x 10 x 10x 10 x
M6 x 10 MG x 16 M5 x 10
20x 20 x M4 x 16 15x
M6 x 25 ME x 20 20x
20x 20x M5 x 16
M4 x 20 15x
20x
M5 x 20
M4 x 30 15x
M3Ixa M3 x 10 M3 x 16 M4 x 10 10 %
50 x 50 x 50 x 25 x MS x 30
15 %
290-9612
Cap head socket screw kit
@ Satz hutschrauben
@ Jeu de vis & téte cylindrique creuse
1 Corredo di viti a esagono incassato senza dado
@ Juego de tomillos de cabeza hexagonal ciega
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