Spleil3verbinder

MERKMALE

Verzinntes
Kupferrohr

Durable Nylon-

Breite
Kabeleinfihrung far
schnelles und
einfaches Einfiihren
des Kabels

Durable und
zuverlassige
Terminierung

Kostengiinstig

Einfach zu crimpen
mit einem
Ratschenwerkzeug

RS PRO RS Pro
SpleiBverbinder mit
geschlossenem Ende, klar,
isoliert, verzinnt 0,5 — 1,5
mm?

Professionelle Produkte von RS bieten lhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Ein isolierter Crimpsteckverbinder mit geschlossenem Ende von RS Pro ist eine Art Terminal fir das
schnelle und einfache Verbinden oder SpleiRen von zwei oder mehr elektrischen Drahten, um eine
dauerhafte und zuverlassige l6tfreie Verbindung zu bilden. Dieser geschlossene RS Pro
Steckverbinder wurde professionell aus hochwertigen Materialien mit einem verzinnten Kupferzylinder
und einem Durable-transparenten Nylonschlauch entwickelt. Der Nylonschlauch hat eine breite
Kabeleinfiihrung fur einfaches Einfuhren Ihrer Drahte, um umgedrehte Litzen zu vermeiden.

Allgemeine Spezifikationen

Spleil3typ Geschlossenes Ende
Ummantelt/nicht ummantelt Ummantelt
Kontaktwerkstoff Kupferfett
Kontaktbeschichtung Zinn
Farbe Transparent
Isolierung Isoliert
Isoliermaterial Nylon
Industrielle Steuerungssysteme, Automobil- und
Anwendung Transportbranche, Maschinenbau, elektrische und

elektronische Geréte, gewerbliche und Haushaltsgerate

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung 600 V
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Mechanische Spezifikationen

Minimale DrahtgrofRe (mm2) 0.5mm?2
Maximale DrahtgrofRe (mm2) 1.5mm?2
Gesamtlange 18.1mm
Durchmesser 6.6mm
Minimale DrahtgrofRe (AWG) 22AWG
Maximale DrahtgrofRe (AWG) 16AWG
DrahtgroRRe 0,5 bis 1,5 AWG

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Betriebstemperatur +105°C
Minimale Betriebstemperatur -20°C
Grol3er Betriebstemperaturbereich -20 bis +105 °C.

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung 2011/65/EU und 2015/863
Normen erfillt ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007
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WIRE RANGE | __ DIMENSION (MM)
AWG mmZ INSULATOR [~ 1T Dé F E COLOR
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22-16 | 0.5-1.5 | NYLON |18.1 6.6 | 6.1 |12. | ppunspARENT
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