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Cavo coassiale RG213/U 
senza terminazione nero 

senza terminazione RS Pro, 
diametro esterno 50 Ω 10,3 

mm 50m                                         
Codice RS: 222-8660 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

 

• Un cavo di 
comunicazione 
coassiale, ideale per 
la comunicazione 

• Filo di rame puro (7 
x 0,75 mm) con 
isolamento in 
polietilene 

• La schermatura è 
costituita da treccia 
realizzata in rame 
puro 

• La guaina esterna è 
realizzata in PVC 
nero 

 

CARATTERISTICH
E 
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I cavi coassiali RG213/U sono comunemente usati per il cablaggio interno del mainframe, degli 
strumenti di comunicazione, dei dispositivi elettronici, nonché la connessione della testina di prova e 
dell'interfaccia del sistema per test IC.  

 

 

 

Tipo coassiale  RG213/U 
Connettore A Senza terminazione 
Connettore B Senza terminazione 
Con terminazione/senza terminazione Senza terminazione 
Colore guaina   Nero 

Applicazioni    
Collegamento di trasmettitori e ricevitori radio con le 
relative antenne, connessioni di rete di computer 
(Internet), che inviano i segnali satellitari al televisore.  

      

 

 

Capacità   101pF/m     
Impedenza caratteristica 50 Ω 
Propagazione velocità (%) 66    

 

 

 

Frequenza  
(MHz) 

Attenuazione 
(db/100m)   

200 9.5 
400 14.5 
3000 55 

 

 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche generali 

Specifiche elettriche 

Attenuazione (@ 20 °C. )  
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Lunghezza  50m  
Diametro esterno 10.3mm 
Tipo di trefolo conduttore Intrecciato   
Peso 152kg/km   

 

Elemento Materiali Diametro 
Conduttore interno Rame nudo 7 x 0,75 

Isolamento  PE 7.24 
Guaina / rivestimento  PVC        10,00 ± 0,18 
 

 

 

Temperatura d'esercizio: - - Da -20 °C a 70 °C. 
Temperatura di esercizio minima -20°C      
Temperatura di esercizio massima 70 °C.  

 

 

 

Conformità/certificazioni EN61340 
Standard soddisfatti  IEC 96 n. 50-3-1 e BS 2316 

         

 

 

 

Specifiche meccaniche 

Omologazioni 

Specifiche dell'ambiente operativo 


	Cavo coassiale RG213/U senza terminazione nero senza terminazione RS Pro, diametro esterno 50 Ω 10,3 mm 50m

