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Thermostat de chauffage à 
trace de RS Pro 75 mm x 125 
mm x 125 mm, 0 → +90 °C.  

RS code commande : 665-7551                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

• Notre modèle vous 
offre un ABS avec 
couvercles en 
polycarbonate 

 

• Indice de protection 
IP66 

 

• Température de 
processus de 
maintien de 0 à 90 
°C. 

 

• L'application fournit 
une plage de 
températures de 
commande ajustable  

 

• Le thermostat a les 
dimensions 
suivantes : 75 mm 
(hauteur) x 125 mm 
(longueur) x 125 mm 
(largeur) 

 
 

• Thermostat 
économique  

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Le thermostat de chauffage de trace s'accompagne l'un de l'autre avec les systèmes de chauffage 
de surface, car le contrôle de température peut réduire considérablement le coût de fonctionnement 
du réseau jusqu'à 90 %. Le contrôle de votre chauffage de trace à l'aide de notre thermostat vous 
offre de nombreux avantages à utiliser dans les applications domestiques, commerciales et 
industrielles (non explosives, par exemple les systèmes de tuyaux) pour suivre les applications de 
chauffage  

 

 

 

Type     Thermostat  

Matériau du boîtier    ABS avec couvercle PC. LID 

   

     

 

Dimensions 125 mm x 75 mm x 125 mm 

Hauteur 75 mm 

Longueur 125mm 

Largeur            125mm 

Applications 

Systèmes de chauffage (chauffage de tuyau dans les 
applications industrielles, unités de commande de 
température pour fournir un contrôle de chauffage de 
trace sophistiqué) 

      

 

 

Plage de température de 
fonctionnement : - 

0 à 90 °C.   

Température d'utilisation minimale 0 °C 

Température d'utilisation maximale 90 °C       

   

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 

Catégorie de protection 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 
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Indice IP  IP66 

 

 

 


