Carrelli e carrelli Eﬂg

CARATTERISTICH
E

vianiglie tubolari in Carrello con lato in rete in
acciaio acclaio RS Pro 250kg, carico
900 x 600mm

Il telaio € dotato di
riempimento mesh

profondita a meta
lato effettiva 240mm

Altezza manico:
880mm

Ruote di
manovrabilita - 2

fisse, 2 girevoli

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una gualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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Carrelli e carrelli

DESCRIZIONE del

Carrello di carico compatto RS Pro con 1 ripiano e realizzato in acciaio. Questo carrello & ideale per
il trasporto di articoli in fabbriche, magazzini e molto altro ancora. E dotato di una capacita di carico
di 250 kg che rende questo carrello adatto per l'uso in un‘ampia gamma di applicazioni.

Specifiche generali

Tipo
Numero di livelli
Tipo di ruota

Caratteristiche delle ruote
Materiale del telaio
Materiale ruota

Freni

Applicazioni

Specifiche meccaniche

Lato mesh

1

Cuscino

2 fisse/ 2 orientabili

Acciaio

Gomma

No

Magazzini, officine commerciali e garage, officine o

garage a casa, industria alimentare e del catering,
scuole, negozi

Capacita di carico
Diametro ruota
Altezza maniglia

Dimensioni ripiano esterno
Dimensione piattaforma
Lunghezza piattaforma
Larghezza piattaforma

250kg
127mm
880mm

900mm x 600mm
900mm
600mm
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