SIEMENS

scheda tecnica del prodotto 6ES7138-4CA01-0AA0

SIMATIC DP,
MODULO POWER PM-E PER ET 200S;
DC 24V CON DIAGNOSTICA

Tensione di alimentazione

Tensione di carico L+

Valore nominale (DC) 24V
Protezione da cortocircuito No ; esternamente (ad es. interruttore automatico), caratteristica di
sgancio C
Protezione da inversione polarita Si
dalla tensione di carico 1L+ (senza carico), max. 4 mA
Portata di corrente fino a 60 °C, max. 10A

Potenza dissipata

Potenza dissipata, tip. 0,1W
Allarmi/diagnostica/informazioni di stato

Segnalazioni di diagnostica

Diagnostica Si
Tensione del carico mancante Si
Tensione di carico nominale PWR (verde) Si
Errore cumulativo SF (rosso) Si
6ES7138-4CA01-0AAQ subject to modifications
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Nota 3 byte
Tensione del carico mancante blocco / abilitazione

Separazione di potenziale

primario/secondario Si ; tra la tensione di carico nominale e il bus backplane, tra i moduli
Power
Isolamento testato con DC 500 V
Larghezza 15 mm
Altezza 81 mm
Profondita 52 mm
Peso, ca. 35¢9
Versione 28-lug-2014
6ES7138-4CA01-0AAQ subject to modifications
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