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Einpoliger, einpoliger, blauer 
LED-Druckschalter (SPST) 
von RS PRO, IP65, IP67, 12 

mm (Ø), Frontplattenmontage, 
12 V  

RS Best.-Nr. 111-6526              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Tastschalter aus 
Edelstahl 
 

• Plattenausschnittgrö
ße von 12 mm 
(Durchmesser) 
 

• Kontaktkonfiguratio
n von einpoligem 
Einwurf (1-poliger 
Wechsler) 
 

• Flaches, rundes 
Betätigungselement 
in Silberfarbe 
 

• LED-Farbe: Blau 
 

• Plattenausschnittdur
chmesser von 12 
mm 
 

• Kontaktstrombelast
barkeit von 15 mA 
 

• Plattenmontage 

• Kontakt-DC-
Nennspannung von 
36 V. 
 

• Beleuchteter 
Schalter 
 

• Terminal mit 
Schnellanschluss 

• Kontaktwerkstoff 
aus Silberlegierung 
 

• Schutzart IP65 und 
IP67 

MERKMALE 
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Der RS PRO Edelstahl-Druckschalter mit bündigen Betätigungselementen ist eine Durable Anti-
Vandalismukomponente, die häufig in Sicherheits-Tastenfeldern verwendet wird. Er verfügt über ein 
flaches Betätigungselement, das mit einer blauen LED-Leuchte beleuchtet wird. Dieser einpolige 
einpolige Umschalter für die Frontplattenmontage (SPST) verfügt über Kontakte aus Silberlegierung, 
die eine ausgezeichnete Leitfähigkeit bieten. Es ist gemäß IP65 und IP67 ausgelegt, d. H. Es ist 
vollständig staubdicht und vor Wasser geschützt. Darüber hinaus sind sie vandalensicher und 
überdurchschnittlichen Verschleiß standzuhalten. Der Schalter für Frontplattenmontage hat einen 
Ausschnittdurchmesser von 12 mm und eine Nennspannung von 12 V. 

 

 

 

Typ LED 

Schalterbetrieb  Tastend 

Kontaktkonfiguration Einpoliger Ein/Aus-Schalter (SPST) 

Beleuchtet Ja 

LED-Farbe Blau 

Betätigungselementfarbe Silber 

Betätigungselementform Rund 

Gehäusefarbe  Natürlich 

Anwendungen 
Prüfgeräte, Telekommunikation, Netzwerke, tragbare 
Geräte   

   

Materialeigenschaften   

Sockel  Glasfaserverstärktes Nylon 6/6 (UL 94V-0) 

Kontakt Vernickeltes Messing 

Anschlüsse  Vernickeltes Messing 

Hardware  Mutter (vernickeltes Messing)       

 

 

 

Nennspannung    12 V ac/dc 

Anschlussklemmentyp Schnellverbindung 

Betätigungselementtyp       Flach 

 

Produktbeschreibung  

Allgemeine Spezifikationen 

Elektrische Spezifikationen 
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Kontaktspezifikationen  

Kontakt-DC-Nennspannung 36V 

Kontaktstrombelastbarkeit 15mA 

Isolationswiderstand 1000 M Ohm min. @ 500 V dc 

Durchschlagsfestigkeit 3000 V ac für 1 Minute 

Elektrische Lebensdauer 10.000cycles at full load 

 

  

 

Montageart Tafelmontage 

Plattenausschnittgröße 12 (Durchm.) Mm 

Plattenausschnittdurchmesser 12mm 

Drehmoment 5 Nm bis 14 Nm 

 

 

 

Lagertemperatur -20 °C bis 55 °C. 

Maximale Betriebstemperatur 55 °C. 

Minimale Betriebstemperatur -20°C  

 

 

 

IP-Schutzart   IP65, IP67 

   

 

 

Konformität/Zertifizierung RoHS-konform 

        

Mechanische Spezifikationen 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 

Schutzkategorie 
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