
 › em4
Toebehoren
Draadloze netwerkantennes

 ›  Bruikbaar met het hele gamma van em4 remote, 
em4 Alert 2G en 3G
 › �Compatibel�met�Wifi,�Bluetooth,�UMTS�en�GSM
 ›  Compact, montage binnen, bevestiging door 
magneet of plakker met kabel van 3 m voor 
installatie buiten de kast (88 980 160)
 ›  Bevestiging door magneet of plakker met een 
kabel van 3 m voor installatie buiten de kast of 
buiten (88 980 161)
 › �Stevige�beugel�voor�montage�van�de�antenne�
buiten met een kabel van 10 m (88 980 162)

Specifieke�eigenschappen
Referentie 88 980 160 88 980 161 88 980 162
Type Binnen Binnen, buiten Buiten
Bevestiging Magneet / Plakker Magneet / Plakker Diameter beugel en 

opening: 6 mm
V.S.W.R < 2: 1 < 1,5: 1 < 2: 1
Lengte van de kabel 3 m 10 m
Type kabel RG174 RG58
Gain 2,2 dB max 2,14 dB max Hoge gain  

colineaire antenne
Frequenties GSM 850/900/1800/ 

1900/2100 MHz 
2,4 GHz WIFI & Bluetooth

AMPS 824-894 MHz, GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz 
PCN 1,9 GHz, UMTS 2,1 GHz 

2,4 GHz WIFI & Bluetooth

Gewicht Zonder verpakking: 60 g 
Inclusief verpakking: 65 g

Zonder verpakking: 95 g 
Inclusief verpakking: 100 g

Zonder verpakking: 485 g 
Inclusief verpakking: 500 g

Afmetingen Zonder verpakking: 
72 mm, diameter 31 mm

Inclusief verpakking: 
200 x 100 x 32 mm

Zonder verpakking: 
80 x 76 x 14 mm

Inclusief verpakking: 
300 x 115 x 15 mm

Zonder verpakking: 
274 mm, diameter 16,3 mm

Inclusief verpakking: 
480 x 210 x 15 mm

Algemene eigenschappen
Connector RP SMA : SMA Mannelijk omgekeerde polariteit
Impedantie 50 Ω
Gebruikstemperatuur -40 °C  +85 °C 
Polarisatie Verticaal
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