Thermoelemente Eﬂg

MERKMALE

RS Pro Thermoelement Typ K, 1
Geschweil3te, .
freiliegende m Lange, 0,2 mm Durchmesser
Verbindung -50°C—) +250 OC.

Toleranzklasse 1

Wasserdichter
Stecker

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie
die fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Thermoelemente E‘Elﬂg

Produktbeschreibung

Eine Serie von Feindraht-Thermoelementen Typ K von RS PRO mit Toleranzklasse 1 flr optimale
Genauigkeit. Diese Thermoelement-Temperatursensoren mit blankem Draht haben eine langlebige
Bauweise mit PTFE- oder Glasfaserisolierung. Ein Ende des Drahts ist mit einem angespritzten
Stecker abgeschlossen, der eine schnelle und einfache Verbindung bietet und zudem wasserdicht
ist. Die freiliegenden Verbindungen dieser Thermoelemente vom Typ K bedeuten sie Haben sowohl
eine erhohte Empfindlichkeit als auch eine schnelle Ansprechzeit

Allgemeine

Thermoelementtyp Typ K
Temperaturmessbereich -50 °C bis 250 °C.

Baugewerbe Feindrahtsensor

Messstelle Freigelegt

Genauigkeit +1.5°C

Ansprechzeit 0.1s

Sender Keine
Kalibrierungsverfugbarkeit Ja

Anwendung Bau-, Papier-, Elektronik- und Verpackungsindustrie.
Sondendurchmesser 0.2mm

Sondenlange im

Sondengehause Nickel-Aluminium, Nickel-Chrom
Isolierung/Ummantelung PTFE

Typ der Anschlussklemmen Miniaturstecker
Kompensierende Kabellange 1m

Kabelisolierung PTFE

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung BS EN 61340-5-1
Normen erfillt RoHS-kompatibel
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	RS Pro Thermoelement Typ K, 1 m Länge, 0,2 mm Durchmesser → +250  C.



