Douilles pour lampes fluorescentes environnement sec

Douilles G5 traversantes
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L1-1/L1-6: Les cotes, entraxes et tolérances que nous
conseillons sont a adapter aux exigences des lampes et
luminaires.

26.620.2001

Your Connection o Light

Couleur Emb. Poids Ref.
blanc 1000 3g 26.620.2001.50

Approbation: également cULus (120W / 600V)

Axe de lampe: 15,8 / 18,3 mm
Pied a clipser ou a visser

Boitier: PC
Rotor: PBT

* Pour découpes fermées: 10 x 20 mm

» Chaque paire de douilles permet un
rattrapage de 2 mm sur la longueur de la
lampe
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