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! Load rating up to 34kg 
! 100% extension
! 12.7mm slide thickness
! Low profile - 

only 26.3mm high
! Hold-in 

! Charge jusqu'à 34kg
! Course 100%
! Épaisseur de glissière de

12,7mm
! Section réduite: 26,3mm de

haut seulement
! Point dur en position fermée

! Lastwert bis 34kg
! Vollauszug
! 12,7mm Schienendicke
! Geringe Schienenhöhe 

nur 26,3mm hoch
! Einhalterung - in geschlossener 

Position

2601

Notes:
! Fixing recommendation: M4 screw. 

Max. head. ht. 2mm/Ø7.8mm

Notes:
! Visserie recommandée: Vis M4 hauteur de tête 

2mm/Ø7.8mm

Hinweise:
! Empfohlene Befestigung: Schraube M4, max. 

Kopfhöhe 2mm/Ø7.8mm




