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IDM240-311S USB Kit
IDM24x

MOBILE HÅNDHOLDTE SCANNERE
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IDM240-311S USB Kit | IDM24x
MOBILE HÅNDHOLDTE SCANNERE

Bestillingsoplysninger

Type Varenr.

IDM240-311S USB Kit 6068390

Indeholdt i leveringen:  Forbindelseskabel (1), IDM240-311S (1)

Andre instrumentudførelser og tilbehør  www.sick.com/IDM24x

 

Oversigt over tekniske data

Egenskaber
Indsatsområde General Purpose

Scannerudførelse Håndholdt 2D-kodescanner

Sensoropløsning 1.280 px x 800 px

Lyskilde

Intern belysning LED, synlig, rød, 630 nm

Justeringshjælp LED, synlig, rød, 630 nm

Kodeopløsning ≥ 0,07 mm 1)

≥ 0,13 mm 2)

Læseafstand 30 mm ... 400 mm

1) Gælder for kode 39.
2) Gælder for datamatrixkode.

Mekanik/elektricitet
Forsyningsspænding 5 V DC ... 5 V DC, ± 10 %

Strømforbrug Drift: 395 mA
Standby: 220 mA

Husfarve Sort, grå

Kapslingsklasse IP42

Vægt 152 g, uden kabel

Dimensioner (L x B x H) 95 mm x 70,5 mm x 161,7 mm

MTBF 100.000 h

Ydelse
Læsbare kodestrukturer 1D-koder, 2D-koder, Stacked

Stregkodetyper Codabar, Code 39, Interleaved 2 af 5, Code 93, Code 128, UPC / GTIN / EAN, RSS, Australian
Post, China Post, German Post, US Planet, US Postnet, British Post, Intelligent Mail, Japan Post,
Korean Post, Dutch KIX Post

2D-kodetyper Datamatrix, QR-kode, MicroQR-Code, Aztec, MaxiCode

Stacked-kodetyper PDF417, MicroPDF417, Code 49, Code 16K, Composite, Codablock F
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Grænseflader

Ethernet ✔, TCP/IP

Feltbusintegreringsmåde Valgfrit via eksternt tilslutningsmodul CDF600-2

PROFINET ✔

Feltbusintegreringsmåde Valgfri via eksternt feltbusmodul CDF600-2

Funktion PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port

EtherCAT ✔

Feltbusintegreringsmåde Valgfri via eksternt feltbusmodul CDF600

Seriel ✔, RS-232

PROFIBUS DP ✔

Feltbusintegreringsmåde Valgfri via eksternt feltbusmodul CDF600-2

DeviceNet™ ✔

Feltbusintegreringsmåde Valgfrit via eksternt tilslutningsmodul CDM + CMF

USB ✔

Funktion Tastaturadapter, COM-Port Emulation

Optiske visninger 2 LEDs (Driftsstatus, Læsebekræftelse)

Akustiske visninger Beeper, kan slukkes

Vibration Nej

Konfigurationssoftware IDM Setup Tool

Omgivelsesdata

Chokmodstand 25 faldprøver mod beton fra 1,8 m højde

Omgivelsestemperatur –10 °C ... +50 °C

Lagertemperatur –40 °C ... +70 °C

Tilladt relativ luftfugtighed 95 %, ikke kondenserende

Ufølsom for fremmedlys 100.000 lx

Klassifikationer

ECl@ss 5.0 27280101

ECl@ss 5.1.4 27280101

ECl@ss 6.0 27280101

ECl@ss 6.2 27280101

ECl@ss 7.0 27280101

ECl@ss 8.0 27280101

ECl@ss 8.1 27280101

ECl@ss 9.0 27280101

ECl@ss 10.0 27280101

ECl@ss 11.0 27280101

ETIM 5.0 EC002550

ETIM 6.0 EC002550

ETIM 7.0 EC002550

UNSPSC 16.0901 43211701
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Tilslutningsskema
PROFINET IO/RT
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PROFIBUS DP
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Ethernet TCP/IP
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EtherCAT®
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DeviceNet™

AUX-indbygning
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Anbefalet tilbehør
Andre instrumentudførelser og tilbehør  www.sick.com/IDM24x

Kort beskrivelse Type Varenr.

Andet montagetilbehør

Bordbeslag Bordbeslag 6045192

Stativbeslag Stativbeslag 6036724

Anbefalede serviceydelser
Meer services  www.sick.com/IDM24x

Type Varenr.

Forlængelse af garantien

• Produktområde: Identifikationsløsninger, Industriel Billedbehandling, Afstandsmålere, Måle-
og detekteringsløsninger

• Leveringsomfang: Ydelserne svarer til omfanget i producentens lovmæssige garanti (SICK's
generelle indkøbsbetingelser)

• Varighed: Fem års garanti efter leveringsdato.

Forlængelse af garantien til i
alt fem år efter leveringsdato

1680671
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

OverblIK Over SICK
SICKer en af verdens førende producenter af intelligente sensorer og sensorløsninger til industrielle applika-
tioner. en enestående vifte af produkter og serviceydelser skaber det perfekte grundlag for sikker og effektiv 
styring af processer, til beskyttelse af mennesker mod uheld og forebyggelse af miljøskader. 

vi har stor erfaring på mange områder og kender de tilhørende processer og krav. Med vore intelligente 
sensorer kan vi derfor levere præcis det, som vore kunder ønsker. Systemløsninger testes og optimeres med 
henblik på kundespecifikke ønsker i applikationscentre i Europa, Asien og Nordamerika. Alt i alt gør det os til 
en pålidelig leverandør og udviklingspartner.

vort sortiment kompletteres af omfattende serviceydelser: SICK lifeTime Services supporterer under hele 
maskinens levetidscyklus og sørger for sikkerhed og produktivitet. 

Det er, hvad vi mener med “Sensor Intelligence”.

TæT på i hElE vErdEN:
Kontaktpersoner og afdelinger - www.sick.com


