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Gerateschalter 10,23
Switches for appliances
Pypleny / Typals),
800 Series
Bemessungsspannung AL ADD Y
Rated woltage
Bemessungssirom HRE YW 188
Rated current
mnzanl der Schaltzeklen 1oE3 4.65
Number of Jpetamq cycles
Schalterar 120340 IxaN, B2 T B2 AxBi 4,655

Fattern number

Bemessungs Schalter mit Kunstsioffhebell T 12585
LUmgebungstamparater Benalter mit Metalihebel 7 BEISS
Rated Ambient ar temperature Switch with isolated lever, T 125788

Swatfch with melsl lsver T 85/85

Anbringungsart Einbau, fir Gerate der S hutzk assed
Mathod of mounting incorporaied switeh for class T appliances
Schutzart 17 40
Degree of protechon
Sehalter der Kategornia C{Glandrahtfestighelt 850°0)
Swtch category O {ghow-wire resistonos 850°C §
Krigchsiromiestigkei PTI175
Prood tracking widex
Weitere Angaben siehe Anlaga Nr, 1 -7

Further infarmation zew appendix No. 1-7

Fortsetzung siehe Blatt 37
continged on page 2
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