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RS Pro 通道数字焊接台 
200W 、 230V 

RS 号： 176-0007             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 双通道可同时工作 - 焊
接烙铁和镊子 
 

• 大型 lcd 显示屏说明

了支持的参数数据 
 

• 自动焊接工具识别 
 

• 3 个预设温度操作、用

于简化操作 
 

• 单通道焊接烙铁的最

大功率输出为 150W 
 

• 组合最大功率输出： 
200W 
 

• 100 w 焊接镊子  
 

• 130 w 焊接烙铁可在 
10 秒内达到最高温度 

特点 
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介绍 RS PRO 双通道智能焊台。这是一款技术出众的焊接产品，此价位极为少见。设计用于 DIY 和
专业应用，可长时间持久使用，不会感到疲劳。它是适合您所有焊接和脱焊解决方案的理想设备。  

 

 

 

插头类型 f 型 - schuko 插头、 g 型 - 英式 3 引脚 
支持的任务 脱焊/焊接 
待机模式  支持  
快捷方式温度 3 组温度可快速调节和使用 
自动睡眠模式 支持 

应用 
再加工台设计用于修补或维修印刷电路板。此再加工台

设计考虑了 smd 组件、可与表面安装或通孔组件一起使

用 
    

 

 

 

功率 200W 
输入电压 230V 交流±10% 50Hz 
输出功率 200W 
输出数 2 
显示类型 LCD 

 

 

 

 

商品描述属性  

一般规格 

电气规格 
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深度  265mm 

高度 160mm 

宽度 230mm 

重量 4.97kg 
 

 

 

烙铁头温度  480°c 
最高工作温度 480°c 
最低工作温度 150°c 

 

 

 

合规性 / 认证 rohs 
       

 

机械规格 

认证 

操作环境规格 
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