KNIPEX Quality — Made in Germany

Produktinformation
81 1 9 250 e Fir Siphons, Olfilter, Kunststoffrohre und Connectoren bis zu @ 80
mm
e Feinverstellung fir optimale Anpassung an unterschiedlichste
Durchmesser

. e Robust, hoch belastbar
2 Paar Kunststoffbacken fur 81 11 250/, . ) .
e Ideal zum Anziehen und L&sen von Siphon-Verschraubungen,

81 13 250 Kunststoff-Rohrverbindungen und runden Uberwurfmuttern

e Fur Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss (wie z. B.
Cannon-Rundsteckverbinder)

e Zum schonenden Lésen von Schlduchen auf Rohrstutzen und von
Filterpatronen

e 25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk

e Ergonomische Schenkelgeometrie

Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, 6lgehartet

Allgemein

Artikel-Nr. 8119 250

EAN 4003773078500
Gewicht 1049
Klassifikation

eCl@ss 5.1.4 21040301

ETIM 5.0 EC002211

ETIM 6.0 EC002211
proficl@ss 6.0 EAD318c001
UNSPSC 13.1 27112112
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