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Datenblatt

Versenkte RS Pro Anzeige fur Frontplattenmontage, 8 mm
Durchmesser Montageloch, griune LED, Lotosenanschluss,
5 mm Lampengrofle, 24 V dc

Best.-Nr.: 210-967

DEUTSCH _

Produktinformationen

Versenkte RS Pro Anzeige mit 8 mm Befestigungsloch und verfiigt tiber griine LEDs fir Tafelmontage
geeignet. Diese Anzeige passend fiir eine Lampe GréRe von 5 mm und bietet Faston, L6tésenanschluss. Es
hat eine Nennspannung von 24 V dc. Sie verfligen auBerdem Uber einen grolRen Betriebstemperaturbereich
zwischen —40 °C und +85°C, wodurch sich der mogliche Anwendungsbereich deutlich vergroRert. Diese
5-mm-LEDs benotigen einen Plattenausschnitt von 8 mm und werden mit Befestigungsmutter und
Federscheibe geliefert. Sie bieten eine grolRe Auswahl von Nennspannungen, Blendenoberflachen und
Blendenausfiihrungen.

Eigenschaften und Vorteile

LED-Einbau-Anzeigelampe, 8 mm

Farbige diffuse Epoxidstreuscheibe oder wasserklare ultrahelle LEDs
Vorstehende, versenkte, abgeschragte und biindige Blendenausfiihrungen
Betriebstemperatur: -40 bis +85 °C
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Technische Daten:

Blendenfarbe Glanzverchromt
Blendenstil Versenkt
Nennstrom 20 mA
Intensitat 60 mcd
Lampengrolie 5 mm
Lampentyp LED

Lange 34,75 mm
Farbe des abgegebenen Lichts Grin
BefestigungslochgréRe 8 mm
Anschlusstyp Faston, Létfahne
Typ Tafelmontage
Nennspannung 24V dc
Betriebstemperatur -40 bis +85 °C
Beleuchtungstyp Festes Licht

LED-Farbe Griun




m Technische Daten
Spannung Betriebsspannung Betriebsstrom
(Min. bis max.) (Typisch Alle Typen) DEUTSCH

02 (Ohne Widerstand) 1,8 bis 3,3 V dc Max. 20 mA
6Vdc 5,4 bis 6,6 V dc 20 mA
12V dc 10,8 bis 13,2 V dc 20 mA
21,6 Vcd 26,4 bis 24 V dc 20 mA
28 V dc 25,2 bis 30,8 V dc 20 mA
110V ac 99 bis 121 V ac 6mA
220V ac 207 bis 253 V ac 3 mA

Max. Sperrspannung: 5V

Blickwinkel: 30—100° (je nach Modell)

Lebensdauer: 100.000 Stunde

Temperaturbereich: —40 bis +85 °C (Betriebs und Lagerung)
Drehmoment: 20 bis 25 cNm
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Standard-LED-Intensitat Erhaben und flach Biindig Durchlassspannung
Rot (ultrahell) 80mcd 8mcd 2,0V

Grin 60mcd 6mcd 2,2V

Gelb 50mcd 6mcd 2,1V

Blau 1600mcd 50mcd 3,3V

Weil 1600mcd 500mcd 33V
Orange 60mcd 110mcd 2,2V
Zweifarbig (typisch) (Rot/Griin) 14/30 mcd 15/10 med 20V/22V
Dreifarbig (typisch) (Rot/Griin/G elb) 60/15/13 mcd 15/10/6 mcd 20V/iI22VI21V

Zweifarbig - Die Farbe wird durch Umkehren der Polaritat der Versorgungsspannung verandert.
Dreifarbig - Die Anzeige besitzt rote und griine LEDs - wenn beide verbunden sind, wird Gelb erzeugt.

Extrem helle LED Erhaben und flach Biindig Durchlassspannung
Rot (ultrahell) 5000 mcd 1300 mcd 2,2V
Grin 10000 mcd 1200 mcd 33V
Gelb 4000 mcd 350mcd 2,0V
Blau 2200 mcd 280mcd 3,3V
Weil 2500 mcd 950mcd 33V
Orange 4000 mcd 500mcd 2,2V
Hyper Bright LED Erhaben und flach Biindig Durchlassspannung
Rot (ultrahell) 6000 mcd 980mcd 2,2V
Grin 1900 mcd 300mcd 33V
Gelb 1600 mcd 250mcd 2,0v
Orange 2400 mcd 110mcd 2,2V

Leuchtstérke wird bei geringeren Betriebsstrom reduziert.

Anmerkung: Die Betriebsspannung darf nicht um mehr als 10 % (liberschritten werden, da dies zu einer geringeren voraussichtlichen Lebensdauer fiihrt.
Das Unternehmen behélt sich vor, technische Daten ohne Ankiindigung zu andern.

*Kunde stellt Widerstand fiir gewlinschten Betriebsstrom bereit.

Leuchtstarke wird bei 20 mA auf einem diskreten LED gemessen, sofern nicht anders angegeben.

Leuchtstarken und Farbschattierungen von weien LEDs kdnnen innerhalb eines Batches variieren.

LED-Eigenschaften sind abhangig von Umweltbedingungen. Daher sollten verdffentlichte Daten als Sollwerte angesehen werden.
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