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TC Wall Port Installationsanleitung

Der TC Wall Port ist fUr die Verwendung mit einem externen Thermoelement-
TemperaturfUhler mit Ministecker ausgelegt.

Befestigen Sie zur Installation zun&chst den Sondensensor mit einem TAPS-Klebepad
oder einem &hnlichen Klebeband an dem Objekt, das Sie Uberwachen méchten.
FUhren Sie das Sondenkabel an eine geeignete Stelle (Sonden sind in L&dngen von 1 bis
20 Metern erhdlilich). Befestigen Sie die Wandport-Rickwand mit den mitgelieferten
Langléchern oder einem geeigneten Klebeband an der Wand.

Stecken Sie als ndchstes das Sondenkabel in die Buchse auf der RUCKSEITE der
Frontplatte, wie unten gezeigt, und stellen Sie sicher, dass der Hals des Steckers in der
Offnung in der Frontplatte sitzt (siehe unten).

Befestigen Sie nun die Frontplatte mit den mitgelieferten Schrauben an der RUckplatte.
SchlieBen Sie Ihr Thermoelement-Thermometer mit einem Stecker-zu-Stecker-Kabel an
den Anschluss an und lesen Sie die Temperatur ab.
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Liste der Einzelteile
Allied- RS Beschreibung
Teilenummer Artikelnummer
KAO1 Thermoelement-
409-4908 Feindrahtsonde vom Typ K (1
m)
KAO1-3 Thermoelement-
479-1788 Feindrahtsonde vom Typ K (3
m)
KMO7 Thermoelement-Tauchsonde
788-7144 vom Typ K
KMPC1MP Spiralkabel Tm lang
788-7122
MM2008 Thermoelement Legionellen-
204-8413 Thermometer
MM7010 Thermoelement-Logging-
204-8412 Thermometer
MM7000-2D Thermoelement Barcode
204-8411 Scanning Logging
Thermometer
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