HENGSTLER
CODEUR INCREMENTAL TYPE RI 58

® Diameétre extérieur 58 mm ® Diameétre d'axe 6 mm pour la face synchro ou 10 mm avec

* Resolution 10 000 points par tour maxi. méplat pour la face avec nez d'épaulement

* Boitier et face avant en aluminium avec nez d‘épaulement ou * Cable PVC blind¢ axial ou radial sur presse étoupe, fongeur cable
synchro 1,5 m ou connecteur 12 pdles axial ou radial.

L'encombrement et la présentation du type Ri 58 correspondent & des standards couramment utilisés sur le marché. Ses plus grandes
dimensions lui permettent d'avoir des charges plus importantes sur I'axe, des résolutions jusqu'a 10 000 points, des versions avec
connecteur 12 poles, ainsi que des sorties symétriques en 6 canaux avec une alimentation 10 4 30 VCC.

Résolutions disponibles :

Type RI58-0 :

1-2-4-3-5-10-15-20-25-29-30-35-40-50-60-64-70-72-80-100-117-120-125-127 - 128 - 136 - 144 - 150 -
180 - 200 - 226 - 230 - 250 - 256 - 280 - 300 - 314 - 350 - 356 - 360 - 375 - 400 - 460 - 480 - 500 - 512 - 600 - 625 - 635 - 720 - 750 -
889 - 900 - 942 - 1000 - 1024 - 1125 - 1200 - 1250 - 1270 - 1500 - 1600 - 1800 - 1885 - 1979 - 2000 - 2048 - 2500 - 3000 - 3400 - 3480 -
3600 - 3750 - 3925 - 3958 - 3968 - 4000 - 4096 - 4445 - 4800 - 5000 - 5400 - 6000 - 6875 - 7200 - 7680 - 7854 - 8192 - 9000 - 10000
Type RI58-T :
4-3-5-10-15-20-25-29-30-35-40-50-60-64-70-72-80-100-117-120-125-127 - 128 - 136 - 144 - 150 - 180 -
200 - 226 - 230 - 250 - 256 - 280 - 300 - 314 - 350 - 356 - 360 - 375 - 400 - 460 - 480 - 500 - 512 - 600 - 625 - 635 - 720 - 750 - 889 -
900 - 942 - 1000 - 1024 - 1125 - 1200 - 1250 - 1270 - 1500 - 1600 - 1800 - 1885 - 1979 - 2000 - 2048 - 2400 - 2500

Nota : Cette liste est susceptible d'évoluer.

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Vitesse de rotation maxi 10 000 tours/min
Accélération angulaire 5.10° rad.s-?

Couple de rotation <0,5Nem

Charge axiale absolue maxi 140 N avec axe 12 mm

107 N avec axe 10 mm
60 N avec axe 6 mm

Charge radiale absolue maxi 180 N avec axe 12 mm
160 N avec axe 10 mm
110 N avec axe 6 mm

Température d'utilisation Rl 58-0 : -10°C & + 70°C avec cable PVC
RI 58-T: -10°C & + 100°C avec cable TPE
Température de stockage RI 58-0 : -25°C a4 + 85°C avec cable PVC
RI 58-T : -25°C 4 + 100°C avec cable TPE
Degré d'étanchéité boitier IP 65 avec cable PVC (Roulements IP 64)
IP 67 en option avec cable spécial en SANTOPRENE TPE et axe 6mm ou 10mm
Tenue aux chocs 100 g pendant 3 ms en option 200g
Tenue aux vibrations 10 g entre 10 Hz et 2 kHz en option 30g
Durée de vie mécanique 1.10'° tours & 35% de la charge absalue maxi.

1.10% tours & 75% de la charge absolue maxi.
1.108 tours & 100% de la charge absolue maxi.

exemple : 3.10* h & 6000 trs/min. avec une charge radiale de 60 N
et un axe de 10 mm

Humidité relative 75%

Poids 360 grammes environ
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Alimentation Uy

5VCC + 10% ou 10 a 30 VCC

Consommation a vide

40mA a5VCC
30mA 424 VCC

Nombre de canaux

selon le type de sorties choisi :

® 2 canaux A et B déphasés de 90° + signal a zéro canal N

® ou 2 canaux A et B déphasés de 90° et leurs complémentaires
AetB+ signal 4 zéro canal N et son complémentaire canal N

Option possible en 5 VCC. Le signal alarme n'est alors pas possible.

Signaux de sortie voir page 3
Signal de défaut voir page 4
Circuit "Sense” voir page 4

TYPES DE SORTIES POSSIBLES :

R = RS 422 + alarme, 6 canaux, alimentation 5 VCC

T = RS 422 + sense, 6 canaux, alimentation 5 VCC

K = Symétriques 3 canaux, alimentation 5 VCC ou 10 a 30 VCC
I = Symétriques 6 canaux, alimentation 10 4 30 VCC

Voir caractéristiques électriques communes, page 2

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Céble blindé voir nota 1 Connecteur Affectation
12 pdles
Symétrigues 3 canaux (K) Svmetriaues
Couleurs fils Section fils| Broches | RS 422 (R ouT) | ymetng 0
en mm2 avec alarme avec option sense 6 canaux
TPE PVC 6 canaux avec alarme
(IP67, 100°C)
Marron/Vert Rouge 0.5 12 Ug = 5VCC Ug=5VCCou Uy =5VCC Ug=10230VCC
10230 VCC
Bleu Jaune/Rouge 0.14 2 non connecté non connecté sense + non connecté
ou sense +
Marron Blanc 0.14 5 Canal A Canal A Canal A Canal A
Vert Blanc/Marron| 0.14 6 Canal A - non connecté Canal A
Gris Vert 0.14 8 Canal B Canal B Canal B Canal B
Rose Vert/Marron 0.14 1 Canal B - non connecté Canal B
Rouge Jaune 0.14 3 Canal N Canal N Canal N Canal N
Noir Jaune/Marron 0.14 4 CanalN - non connecté Canal N
Blanc/Vert Noir 0.5 10 ovee o vee o vce 0 VCC
Violet {alarme) .
ou Blanc {sense) Jaune/Noir 0.14 7 ou 11* | Alarme ou sense — Alarme Sense — Alarme
Blindage Blindage - 9

** Avec une sortie connecteur 12 poles, I'alarme est disponible sur la broche 7 et la sortie “Sense -" sur la broche 11
Attention, les fils ou broches non connectés ne doivent pas étre utilisés.

Nota :

1. le blindage est relié¢ au boitier du codeur et doit €tre relié¢ a la masse et nonau 0V,

2.l faut éviter de relier le 0 V a fa masse, voir page 4

3. les versions avec embase male 12 poles peuvent étre livrées avec deux types d'embase qui différent I'un de l'autre par le sens de
numérotation des broches. Pour cette raison, il est nécessaire de définir ce sens de numératation : horaire ou antihoraire.

Embase avec sens de
numeérotation horaire
des broches avec vue
coté broches

Connecteur femelle compatible

Reéférence : A- 3539202

Embase avec sens de
numeérotation anti-
horaire des broches avec
vue cdté braches

Connecteur femelle compatible
Référence : A- 3539229
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HENGSTLER

SCHEMAS D'ENCOMBREMENT
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Rayon de courbure permanent du cable B> 100mm * Rayon de courbure occasionnel du cable R>40mm
Dimensions en mm

CODIFICATION
Face avant
0 Opto-ASIC 2 Axe ires © voi 5 i
7 gptO_ASIC 1o0°c Alimentation isynchro | . 16mm Accessaires : voir pages 31 4 34 (non fournis avec le codeur)
A'5VDC nez cpaulemen 210 mm - accouplements
E 10..30 VDC : 712 mm

- griffes de serrage pour fixation synchro
- connecteur femelle

ES_D/ i H HD H D ‘_‘ - brides de montage

Degré d'étanchéite

Résolution | |
4 1P 65
1...10000 : RI58-0 ‘ ‘
472500 - RI58-T 7 IP 67 avec axe 6 ou 107rr?rn
Ttvp€§ deds sorties  Sortie boitier
standaras A cable PVC axial
T _ B cable PVC radial } RI58-0 seulement
:( selon alim. *C connecteur male axial,

12 broches sens horaire
*D connecteur mile radial,
12 broches sens horaire
E cable TPE axial (avec option IP67 ou 100°C)
F cable TPE radial (avec option IP67 ou 100°C)
*G connecteur male axial,
12 broches sens anti-horaire
* H connecteur male radial,
12 broches sens anti-horaire

* le connecteur femelie correspondant ne fait pas partie de la fourniture.
Il est livrable sur commande spécifique
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