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Impresora de Transferencia Térmica 
•	  TT430

Método de Impresión Transferencia Térmica

Cabezal Tipo plano de 300ppp

Velocidad de Impresión hasta 125mm/sg

Anchura Máxima de Impresión 106 mm

Altura Etiqueta Max. (mm) 1.000 mm

Interfaces de Impresora
USB 2.0,  
Ethernet 10/100 Base T

Soporta Códigos de Barras Estándar y 2D

Memoria Impresora 64 MB RAM

L x A X A 322 mm x 189 mm x 253 mm

Peso 4 kg

Certificación / Especificación CE, FCC, UL

Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.

TIPO Código

TT430 556-00450

Sujetas a posibles modificaciones técnicas.

TIPO Descripción Código

P430 Perforator P430 Perforador 556-00456

S430 Cutter S430 Cortador (Cutter) 556-00452

TT430 External  
Reel Holder

Soporte externo de  
consumible para TT430

556-00451

Sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Impresora de transferencia térmica TT430.

¡En un solo paso a la Web!

•	 Impresión en una cara para volúmenes medios
•	 Imprime en TLFX DS y TULT DS (productos en banda)
•	 Imprime en TLFX, TULT y TCGT (tubo continuo)
•	 Imprime en TIPTAG
•	 Imprime en Etiquetas Adhesivas
•	 Utiliza cintas de impresión estándar de 300 metros
•	 Códigos de barras estándar y 2D
•	 Velocidad de impresión hasta 125mm/s  

(30mm/s recomendado para productos en banda y tubos)
•	 Sensor de etiqueta ajustable
•	 Selección de lenguaje múltiple
•	 Driver de Windows: 32/64 bits para Windows XP, Windows Vista, 

Windows 7 y Windows 8
•	 Accesorios: Cortadora (556-00425) y Rebobinador  

externo (556-00451)

Ventajas y Beneficios




