Reihenklemmen

Produktnummer: 9528110000
KDKS1 PE/35
Multi-tier terminal

Representative Photo

Ausgewadhlte Merkmale

Einbauhinweis TS 35
AnschluBtyp Schraubanschluf
Isolierstoff Polyamid
Bemessungsspannung 500 V
Bemessungsstrom (1) 6,3A
Bemessungsquerschnitt (1) 4 mm?
Ausfiihrung Mehretagenklemme
Farbe Isolierstoff beige
BemessungsstoRspannung 6 kV

Weitere technische Daten

EAN-Nummer 4008190898939
Breite 8 mm

Liénge 91 mm

Anzahl gleicher Klemmen 1

Lehrdorn A3

Hoéhe mit TS 65 mm
Verschmutzungsgrad 3
Querverbindung 1 - Typ QB

Anzahl gleicher Querverbindungen 1 1
Abisolierlange 9 mm
KlingenmaB / Schliisselweite 1 3.5x0.6 mm
Drehmomentbereich 0,5 ... 1,0 Nm (Schlitz)
feindrahtig, min 0,5 mm?
Flexible, max. 4 mm?
feindrahtig, min., AEH (DIN 46228-1) 0,5 mm?
feindrahtig, max., AEH (DIN 46228-1) 4 mm2






